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Sensor indutivo
IGA2005-FRKG/US
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Caracteristicas do produto
Funcéo elétrica PNP/NPN
Saida abertura / fechamento; (selecionavel)
Alcance de deteccao [mm] 5
Invélucro forma construtiva de roscas
Dimensbes [mm] M18x1/L=70

Area de aplicacédo

Caracteristica especial Contatos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensdo de operacéo \Y| 10..55 DC
Consumo de corrente [mA] <10
Classe de protecéo I

Protec¢éo contra inversao de

polaridade sim
Funcao elétrica PNP/NPN
Saida abertura / fechamento; (selecionavel)
Queda de tenséo méax. da V] 25
saida de comutacdo DC '
Corrente residual max. [mA] 0,5
Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida 400
de comutagdo DC
Frequéncia de comutacdo [Hz]
700
DC
Protecédo contra curto- .
L sim
circuitos
Versao da protecao contra .
) por impulso
curto-circuito
Protecédo contra sobrecarga sim

Faixa de deteccao

Alcance de deteccao [mm] 5
Distancia real de comutacdo [mm] 5410 %
Sr -
Distancia de trabalho [mm] 0...4,05
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Precisao | desvios

Fator de correcéo aco: 1/ aco inoxidavel: 0,7 / latdo: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese [% de Sr] 1...20
Variagdo no ponto de
comutagao -10...10
[% de Sr]
Condicdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Protecao IP 67

CertificacOes | testes

EMC EN 61000-4-2 ESD 4kVv CD/8kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 VIim
EN 61000-4-4 Burst 2 kv
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 AF com fio v
EN 55011 classe B
MTTF [anos] 1775
Certificado UL Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentacdo Class 2
Numero do arquivo UL E174191
Peso a] 54,1
Invélucro forma construtiva de roscas
Montagem embutido
Dimensbes [mm] M18x1/L=70
Designacgéo da rosca M18 x 1
Materiais invélucro: latdo revestido com bronze branco; face ativa: PBT

Displays /| elementos de operacao
Display Status de chaveamento 4 x 90° LED, amarelo

Acessorios

Material incluido porcas de fixagdo: 2

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca
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Conexao elétrica - conector

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4, dourado

21
3 4

31—§-§—L+ _/.:)4_5"3_|_+

— N o B = Nl

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 » 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteragdes técnicas sem aviso prévio — PT-BR — IG5595-00 — 19.05.2026 — £



