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1 conexao rapida com cabeca combinada de ranhura / sextavado interno

tamanho da chave do sextavado interno 1,5

2 superficie ativa
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LISTED

Caracteristicas do produto
Funcao elétrica
Saida

Dimensbes [mm]

Area de aplicacédo

Principio de trabalho

Dados elétricos

Tensé&o de operagéo V]
Classe de protecao

Protecao contra inverséo de
polaridade
Proteg&o contra inversado de
polaridade

Saidas

Funcéo elétrica

Saida

Queda de tensdo méax. da \Y]
saida de comutagdo DC

Queda de tensdo méax. da V]

saida de comutacdo AC
Intensidade de corrente [mA]
méxima constante da saida

de comutacdo AC

Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida

de comutagdo DC

Frequéncia de comutacdo AC [HZ]

Frequéncia de comutacéo [Hz]
DC
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5...120 AC/DC; (UL supply class 2: 5...60 DC/5...30 AC)

PNP/NPN
normalmente aberto
30,5x5x6,5

contato Reed

1]
sim

sim

PNP/NPN

normalmente aberto

5
5

100; (E necessério circuito de protecdo externo
para carga indutiva (valvula, protecgéo, etc.).)

100; (E necessario circuito de protecdo externo
para carga indutiva (valvula, protegao, etc.).)

1000

1000
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Capacidade de comutacao [W]

. 10
max.
Protecgédo contra curto- nio
circuitos
Protec¢édo contra curto- nio
circuitos
Protec¢édo contra sobrecarga nao
Faixa de deteccao
Sensibilidade magnética [mT] 2,1
Velocidade de passagem do [m/s] 10
pistao
Precisao | desvios
Histerese [mm] 1
Repetibilidade [mm] -0,2...0,2
Tempos de reacao
Tempos max. de queda [ms] 0,1
Tempo de comutacdo max. [ms] 06
incl. saltos '

Condicdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...70

Protecao IP 65; IP 67

CertificacOes | testes

EMC EN 61000-4-2 ESD -CD/8kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 VIim
EN 61000-4-4 Burst 2 kv
EN 61000-4-5 Surge 2 kV line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 AF com fio oV
EN 55011 classe B
MTTF [anos] 11303
Certificado UL Numero de aprovacéo UL Ccoo04
Peso [a] 26,7
Montagem embutido
Tipo do cilindro cilindro de ranhura T
Dimensbes [mm] 30,5x5x6,5
Materiais invélucro: PA; conexdo rapida: aco inoxidavel
Ciclos de comutagé@o no CLP [Mio] <40

Displays /| elementos de operacao
Display Status de chaveamento 1 x LED, amarelo

Conexao elétrica

Protegéo necessaria fusivel miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; < 0,175 A; rapido

Acessoérios

Material incluido borracha de meméria: 1
clips para cabos: 1
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Observacoes

Observacoes Sem fungdo LED em caso de reversédo de polaridade na operagéo DC.
Tensd&o operacional "supply class 2" conforme UL

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica
cabo: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm?

Conexao
e =N
aa L+
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—— \BU ! N
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Nota fusivel miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1 < 0,175 A rapido
Cores dos fios :
BN = marrom
BU = azul

ifm electronic gmbh « FriedrichstraBe 1 » 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteragées técnicas sem aviso prévio — PT-BR — MR0100-01 — 13.04.2023 — &



