EC0456

Invélucro de contato timer padrao com contatos

Basic/Connection Set
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A figura mostra a inv6lucro de contato com tampas fechadas
1 Visdo para o lado do plug-in do contato
2 Mola de travamento
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Area de aplicacdo

Modelo para BasicController, para ecomatBasic

Aplicagdo Aplicagdes industriais / automagcao industrial; Utilizacdo em aplicagBes moveis e dificeis
Dados mecanicos

Peso [a] 77,5

Acessorios
Material incluido Invélucro de contato de Timer padrao: 3, 8 fios, cinza
Invélucro de contato de Timer padréo: 3, 8 fios, natural

Invélucro de contato de Timer padrdo: 1, 6 fios, natural
Invélucro de contato de Timer padrdo: 1, 4 fios, natural
contatos do temporizador Standard: 10 x 0,2...0,5 mm?2, estanhado
contatos do temporizador Standard: 40 x 0,5...1,0 mm?2, estanhado
contatos do temporizador Standard: 20 x 1,0...2,5 mmz?, estanhado

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca
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