IFT242

Induktiver Sensor
IFKC007-ASKGI/MIV4AI0,4AMIPHIAS

Auslaufartikel
Auslaufdatum: 31.03.2026

Alternativartikel: IFT241
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehdors eventuell abweichende technische Daten.
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Produktmerkmale

Elektrische Ausfiihrung PNP/NPN

Ausgangsfunktion Schlieler

Schaltabstand [mm] 7

Gehé&use Gewindebauform

Abmessungen [mm] M12x1/L=79

Besondere Eigenschaft Erhohter Schaltabstand; Optische Einstellhilfe
Applikation Einsatz im Hygienebereich / RegelmaRige Reinigungsprozesse

Elektrische Daten

Betriebsspannung vl 10..30 DC
Stromaufnahme [mA] 12; (24 V)
Schutzklasse Il
Verpolungsschutz ja

Elektrische Ausfiihrung PNP/NPN
Ausgangsfunktion SchlieRRer

Max. Spannungsabfall V] 28
Schaltausgang DC '
Mindestlaststrom [mA] 2; (nurim 2-Leiter Betrieb)
Max. Reststrom [mA] 0,5; (nur im 2-Leiter Betrieb)
Dauerhafte [mA]

Strombelastbarkeit des 100
Schaltausgangs DC

Schaltfrequenz DC [Hz] 700
Kurzschlussschutz ja
ﬁﬂi:zm:sgsschutz getaktet
Uberlastfest ja
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Induktiver Sensor
IFKC007-ASKGI/MIV4AI0,4AMIPHIAS

Erfassungsbereich

Schaltabstand [mm] 7
Realschaltabstand Sr [mm] 7+10%
Arbeitsabstand [mm] 0..5,7
Erhohter Schaltabstand ja
Genauigkeit | Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1/ Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3
Hysterese [% von Sr] 3..15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...100
Schutzart IP 68; IP 69K; ("COP")
Zulassungen / Prifungen
EMV EN 61000-4-2 ESD 4 kv CD/8kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/Im
EN 61000-4-4 Burst 2 kv
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden oV
EN 55011 Klasse B
MTTF [Jahre] 1287
Gewicht (] 3
Gehéause Gewindebauform
Einbauart nicht blndig einbaubar
Abmessungen [mm] M12x1/L=79
Gewindebezeichnung M12 x 1
Werkstoffe Gehause: 1.4404 (Edelstahl / 316L); aktive Flache: PEEK
Anzeige Schaltzustand 4 x 90° LED, gelb
Einstellhilfe 1 x LED, rot
Optische Einstellhilfe ja

Lieferumfang Befestigungsmuttern: 2

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stlick
Elektrischer Anschluss - Stecker

Kabel: 0,4 m, PUR, @ 4,9 mm; 3 x 0,34 mm?2

Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A; Kontakte: 4; Arretierung: Schnapp-Schraubverbindung
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