RM3011

Encoder absoluto multivolta de eixo macico
RMV10FRU41312bPRN
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Caracteristicas do produto
Resolugéo 8192 passos; 4096 rotagdes; 25 Bit
Interface de comunicagéo ProfiNet-10; encoder PROFINET com perfil de ago V2.A
Verséo do eixo eixo maci¢o
Diametro do eixo [mm] 10
Area de aplicacdo
Principio de funcionamento absoluto
Tipo de rotagédo multivolta
Dados elétricos
Tensao de operacéo V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] 100; ((24 V))

Protec¢do contra inversao de

polaridade

Protec&o contra curto-

circuitos
Cédigo

Faixa de medicao / de ajuste

sim

sim

binario

Resolugéo 8192 passos; 4096 rotagdes; 25 Bit

Precisao | desvios

14 - 16 Bits

Precisdo [°] 0,0439
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RM3011

Encoder absoluto multivolta de eixo macico

RMV10FRU41312bPRN
<13 Bits

Precisdo [°] 0,022

Software |/ programacao

Possibilidades de ajuste dos resolugdo por rotagéo; resolugéo completa; sentido de rotagéo; valor
parametros predefinido; emissdo da velocidade; endereco IP; MRP; MRPD; eixo rotacional
Enderecamento Software

Interface de comunicacao ProfiNet-10; encoder PROFINET com perfil de ago V2.A

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -40...85

amasenamento - -40..85

Umidade relativa do ar max. [%0] 98; (Condensacédo ndo admissivel)

Protecdo IP 67; (lado do involucro: IP 67; lado da onda: IP 67)
Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-27 100 g (6 ms) / Meia onda senoidal
Resisténcia duradoura ao DIN EN 60068-2-29 10 g (16 ms) / Meia onda senoidal
choque

Resisténcia a vibragbes DIN EN 60068-2-6 20 g (20...1000 Hz)

MTTF [anos] 95

Dados mecanicos

Peso [d] 558
Invélucro Cilindrico
Dimensbes [mm] @58/L=110
Materiais aluminio
Rotagdo mecanica max. [U/min] 3000
Versédo do eixo eixo macico
Diametro do eixo [mm] 10
Material do eixo 1.4104 (ago)
Carga de eixos max. axialna  [N]

) ) 40
extremidade do eixo
Carga de eixos max. radial [N]

) . 110

na extremidade do eixo
Flange de fixagao flange de fixacdo

Observacdes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - Ethernet

Conexdo: 1 x M12; codificagédo: D; Contatos: 4

TX +
Rx +
TX -
Rx -
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RM3011

Encoder absoluto multivolta de eixo macico
RMV10FRU41312bPRN

Conexao elétrica - Fontes de alimentacao

Conexdo: 1 x M12; codificagéo: A; Contatos: 4

2 1
3 4
1 10...30 vV DC
2 ndo conectado
3 GND OV
4 nao conectado
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