E73009

Passa-muro

Wall passage stainless steel
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Area de aplicacdo
Aplicacao Aplicagdes industriais / automag&o industrial

Dados elétricos

Tensao de operacéo V] <60 AC/DC

Capacidade de carga total [A] 8; (Pino 1+3: 4 A; Pino 2+4: 4 A)

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Protegéo IP 65; IP 67; IP 69K

Peso [a] 29,5

Materiais 1.4305 (aco inoxidavel / 303); vedacdo: EPDM

Material do invélucro 1.4305 (ago inoxidavel / 303)

Max. torque de aperto [Nm] 1

Observacoes O torque de aperto para as porcas de fixacéo é de 0,6...1,0 Nm.
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - conector

Conexdo: 1 x M12, reto; codificacdo: A; Contatos: 5; Corpo: 1.4305 (aco inoxidavel / 303)
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E73009

Passa-muro

Wall passage stainless steel

Conexao elétrica - soquete
Conexao: 1 x M12, reto; codificacdo: A; Contatos: 5; Corpo: 1.4305 (ago inoxidavel / 303)
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