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Sensor indutivo
IGA2008-ABOA
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Caracteristicas do produto
Saida normalmente aberto
Alcance de deteccao [mm] 8
Invélucro forma construtiva de roscas
Dimensbes [mm] M18 x 1/L =80

Dados elétricos

Tensao de operacéo \Y] 20...250 AC/DC
Classe de protecéo I

Protecgédo contra inversao de

polaridade nao

Saida normalmente aberto
Queda de tensdo max. da V] 6

saida de comutagdo DC

Queda de tensdo max. da V] 65

saida de comutacdo AC '

Corrente de saida minima [mA] 5

Corrente residual max. [mA] 2,5(250V AC)/1,3 (110 VAC) /0,8 (24 V DC)
Intensidade de corrente [mA]

maxima constante da saida 250; (350 (...50 °C))
de comutacdo AC

Intensidade de corrente [mA]

maxima constante da saida 100

de comutagdo DC

Intensidade de corrente [mA]

maxima de pico da saida de 2200; (20 ms /0,5 Hz)
comutagéo

Frequéncia de comutacdo AC [HZ] 25
Frequéncia de comutacéo [Hz]

DG 50
Protegéo contra curto- =

circuitos nao
Protecao contra sobrecarga nao

Faixa de deteccao
Alcance de deteccao [mm] 8

Distancia real de comutagdo [mm]

0
Sr 8+10%
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Distancia de trabalho [mm] 0..6,5

Precisao | desvios

Fator de correcéo aco: 1/ aco inoxidavel: 0,7 / latdo: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histerese [% de Sr] 1...15
Variagdo no ponto de
comutaGao -10...10
[% de Sr]
Condicdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Protecao IP 67

CertificacOes | testes

EMC EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
MTTF [anos] 604
Peso [g] 148,2
Invélucro forma construtiva de roscas
Montagem ndo embutido
Dimensées [mm] M18 x1/L =80
Designacéo da rosca M18 x 1
Materiais involucro: latdo revestido com bronze branco; porcas de fixacéo:

latdo revestido com bronze branco; face ativa: PBT natural;
bocais da mangueira de protecédo: TPU; janela LEDs: PBT natural

Displays / elementos de operacao

Display Status de chaveamento 1 x LED, amarelo

Conexao elétrica

Protecdo necesséria fusivel miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; < 2 A; rapido
Material incluido porcas de fixacéo: 2

Observacdes Dica: Depois de um curto circuito, testar as fun¢des operacionais do aparelho.
Unidades por embalagem 1 peca
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Conexao elétrica
cabo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm?

Conexéao
BN L1
/ = L+
—— BU N
L_
Nota fusivel miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1 < 2 A rapido
Cores dos fios :
BN = marrom
BU = azul
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