VSM103

Sensor de aceleracao
VIBRATION SENSOR
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LISTED

Caracteristicas do produto

Vibragdo da area de medicdo  [g] -40...40
Faixa de frequéncia [Hz] 0...4500
Principio de medida capacitivo

Area de aplicacdo

Caracteristica especial cabo blindado; Tolerancias para dobras e deslocamentos

Dados elétricos

Tensao de polarizagdo (bias) \Y]
DC

Corrente de operagao [mA] 4.6

11...16

Resisténcia de isolamento MQ]

100; (500 V DC)
min.

Classe de protecéo 1l

Protec¢édo contra inversao de
polaridade

Modelo do sensor Sistema microeletromecéanico (MEMS)

sim

Faixa de medicao / de ajuste

Vibragéo da area de medicdo  [g] -40...40
Faixa de freqiiéncia [Hz] 0...4500
Principio de medida capacitivo
Se'nsibilidade transversal [%0] 5
max.

NUmero de eixos de medi¢édo 3

Precisao |/ desvios

Preciséo 0...3 kHz: +/- 10 %
3...4,5kHz: 3dB
Sensibilidade de medigao 100 mV/g
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Desvio de linearidade

[% de duragéo] 2
Condicdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -30...85
Temperatura de [°C] -30..100
armazenamento
Protecao IP 67; IP 68; IP 69K
CertificacOes | testes
EMC DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-27 50911 ms
Resisténcia a vibragbes DIN EN 60068-2-6 20 g /10...3000 Hz
MTTF [anos] 529
Certificado UL Ta <70°C
Enclosure type 1
Fontes de alimentacéo Limited Voltage/Current
Numero de aprovagcéo UL LOO5
NuUmero do arquivo UL E251902
Peso [a] 105,6
Tipo de montagem parafuso de montagem
Dimensoes [mm] 26,2x47,3x11,6
Materiais involucro: 1.4404 (aco inoxidavel/ 444)
Méx. torque de aperto [Nm] 3,5
Tolerancias para dobras e .
deslocamentos sim
Tolerancias para dobras e raio de flexdo em aplicacéo flexivel min. 10 x diametro do cabo
deslocamentos Raio de flexdo para instalag&o fixa min. 4 x o didmetro minimo do cabo

Acessorios

Material incluido parafuso de sextavado interno: 1 x (M5 x 12 mm)

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

cabo: 0,3 m, PUR, @ 4,9 mm, blindado; Comprimento max. do cabo: 250 m; tela (conectado ao invélucro); 5 x 0,14 mm?

Conexao elétrica - conector

Conexdo: M12; codificagdo: A; Contatos: 5
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marrom = |[EPE X
branco = IEPE Z
azul = GND

preto = autoteste
cinza=IEPEY
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