DV3006

LED-Segment
LED-Stack/W-Segment
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Einsatzbereich
Applikation Signalisierung von Maschinenzustanden

Elektrische Daten

Betriebsspannung V] 18...30 DC; (nach SELV/PELV)
Nennspannung DC V] 24
Stromaufnahme [mA] <45

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -20...50
Lagertemperatur [°C] -30...60
Max. zuIé;sigg relative [%0] 9
Luftfeuchtigkeit

Max. Hohe Uber NN [m] 2000
Schutzart IP 65

Mechanische Daten

Gewicht [0] 1014

Abmessungen [mm] @70/L=50,3

Werkstoffe Optik: PC

Anzeige LED-Segment 1 x4 LED, weil3

Bemerkungen Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.
Verpackungseinheit 1 Stick
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