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Roda de medicdo
MEASURING WHEEL U:200 N:06
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Area de aplicacdo
Modelo borracha moeda
Condicdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -30...80
Dados mecanicos
Peso [0] 63,2
Diametro interno [mm] 6
Diametro externo [mm] 63,6
Materiais roda: aluminio; caracteristicas da superficie: PU
Dureza da superficie 60 Shore A
Extensao [mm] 200

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca
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