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Adaptador de processo SMS 1145
ADAPT SMS1145 DN80
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Area de aplicacdo

Modelo para sensor de vazdo SMF
Aplicacdo Inddstria alimenticia e de bebidas; sistemas higiénicos
Resisténcia a pressao 16 bar 1,6 MPa

CertificacOes | testes

Diretiva de equipamentos sob Uma possivel classificacéo de acordo com o DESP depende
presséo da aplicagéo e deve ser realizada pelo usuério / operador.
Instrugbes de seguranca A compatibilidade entre fluido e substancia do

produto deve ser verificada em todas as aplicacdes.

Dados mecanicos

Peso (¢]] 5214,4

Invélucro Cilindrico

Dimensées [mm] @139/L=70,9

Materiais 1.4404 (ago inoxidavel / 316L)
Dimensé&o nominal DN8O0 (3

Conexao do sensor flange de dispositivo especifico da ifm
Conexéo de processo SMS 1145
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Conex&o de processo

adequada para tubulagdo (ISO 2037); (DIN EN 10357 séries C); (DIN EN 10357 séries D)
padrao

Caracteristica da superficie

Ra/Rz das superficies que Ra < 0,4 um

entram em contato com as

substancias

Acessorios

Material incluido parafusos 12

Observacoes

Unidades por embalagem 2 peca
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