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lluminagéo externa
BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

B 133 B
- 100 - 9,8
0 —— ~
00“ — ‘ |
@) Fo |—
Nk R
|
|
8
T3
r

< 3xLED o)

6] 121 o v
C UK
cA

Caracteristicas do produto

Tipo de luz luz vermelha

Area de aplicacdo

Caracteristica especial Contatos banhados a ouro
Campo iluminado [mm] 100 x 100

Modelo lluminacéo de plano de fundo
Modo de operacéo Operacédo pulsada ou de luz continua

Dados elétricos

3 i =1 0
Toleranlea da tenséo de [%0] -10..10
operagéo
Tensdo de operagéo V] 24 DC
Consumo de corrente [mA] <410
Classe de protecédo 1l
Protecgédo contra inversao de .

. sim
polaridade
Tipo de luz luz vermelha
Comprimento da onda [nm] 617
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lluminagéo externa
BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

Trigger 5..24V
SE L
Prote¢&o contra sobrecarga sim

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -10...50
Protecao IP 54

e ami >50°0
CertificacOes | testes

Seguranca fotobioldgica grupos livres; (EN 62471)
MTTF [anos] 292

Dados mecanicos

Peso [0] 450,1
Dimensbes [mm] 155x 133 x 9,8
Materiais invélucro: aluminio preto anodizado
Material da lente Campo iluminado:vidro

Displays /| elementos de operacao

Display status de iluminagéo 1 x LED, amarelo
em operagéo 1 x LED, verde
temperatura excessiva / sobreexcitagao 1 x LED, vermelho

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica
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Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4, dourado
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Conexao
1 BN
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1 L+
3 L-
4 Trigger
Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul
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