E35060

Messkopf fiir Infrarot-Temperatursensoren
SENSOR HEAD
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1 3/4" Clamp ISO 2852
Einsatzbereich
Ausfiihrung fur Infrarot-Temperatursensoren
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...250
Mechanische Daten
Gewicht [¢]] 169,5
Abmessungen [mm] M30x1,5/L=64,5
Gewindebezeichnung M30x 1,5
Werkstoffe AlMg3 schwarz eloxiert; 1.4305 (Edelstahl / 303);
Befestigungsmuttern: 1.4301 (Edelstahl / 304); O-Ring: FKM
Optikwerkstoff Frontscheibe:Vergiitetes optisches Glas
Anzugsdrehmoment [Nm] 0,165
Verpackungseinheit 1 Stick
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1 Messfleckdurchmesser

2  Messabstand

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 + 45128 Essen — Technische Anderungen behalten wir uns ohne Ankiindigung vor! — DE-DE — E35060-00 — 12.08.2015 — &



