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Sensor ultrassonico totalmente metalico
UGA401000R1KG/AM/IOIUS
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Caracteristicas do produto
Funcéo elétrica PNP/NPN; (parametrizavel)
Saida abertura / fechamento; (parametrizavel)
Alcance de detecgédo [mm] 100...1000; (Alvo: 100 x 100 mm)
Interface de comunicagéo 10-Link
Invélucro forma construtiva de roscas
DimensGes [mm] M18 x1/L =98,5
Tensé&o de operacgéo [V] 10...30 DC; (tensao de servico "supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente [mA] <50

Classe de protecao 1

Prote¢do contra inversado de

polaridade sim
Retardo de prontidao [s] <05
Frequéncia do conversor [kHz] 200

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 1; Quantidade de saidas analégicas: 1

saidas

Saidas totais 2

Funcéo elétrica PNP/NPN; (parametrizavel)
Quantidade de saidas digitais 1

Saida abertura / fechamento; (parametrizavel)
Queda de tensdo max. da V] 29

saida de comutagdo DC '

Intensidade de corrente [mA]

maxima constante da saida 100

de comutagdo DC

Frequéncia de comutacdo [Hz] 6

DC

Quantidade de saidas 1

analdgicas

Corrente da saida analégica [mA] 4...20

Carga max. [Q] 500

Protec&o contra curto-

L sim
circuitos
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Sensor ultrassonico totalmente metalico
UGA401000R1KG/AM/IOIUS

Protecdo contra sobrecarga sim

Faixa de deteccao

Alcance de detecgéo [mm] 100...1000; (Alvo: 100 x 100 mm)
Zona cega [mm] 100
Angulo de abertura cilindrico [°] 16; (*1)
Desvio méx. do angulo de [°] +4
90° do sensor / objeto -
Precisao | desvios
Compensacéao de .
sim
temperatura
Histerese [%0] <1

i i i 0
Erro de linearidade da saida %] 1; (do valor da faixa de medicao final)

analdgica

Derivagéo de temperatura + 2 %; (do valor da faixa de medigéo final)
Repetibilidade 0,5 %

Resolucéo [mm] 1

Nota Os valores indicados séo atingidos apds um

tempo de aquecimento de no minimo 20 minutos.
Tempos de reacao

Tempo de resposta [ms] < 600; (saida analdgica)

Software |/ programacao

Possibilidades de ajuste dos histerese / janela; segundo ponto de comutag&o; Retardo no ligamento e desligamento;
parédmetros processos de comutagéo; fungédo Teach; Comutacéo de modo Claro/Escuro

Interface de comunicacao |O-Link
Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)
Revis&o 10-Link 1.1
SDCI-Padrédo IEC 61131-9
Perfil Smart Sensor - SSP 4.1.1 Measuring and Switching Sensor, 1 channel
Common - 1&D Identification and Diagnosis
Extension Sensor control
Extension Object detection, switches when value falls
below the setpoint
Function Locator
Function ProductURI
Modo SIO sim
Classe de master port exigida A
Tempo min. do ciclo do [ms] 3.2
processo
Dados do processo 10-Link Funcao Comprimento do bit
(ciclico) valor do processo 16
estado do dispositivo 4
informacado de comutacgao binéria 2
Funcdes 10-Link (aciclico) Indicagdo especifica da aplicagdo; contador de horas de operagéo
DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 1813
Nota Para mais informacdes consulte o arquivo PDF |IODD em "downloads"
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Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -20...70
armasenaments - 25..75
Protecéo IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Certificacdes / testes
EMC EN 61000-4-2 ESD 4 kv CD/8kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 3V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kv
EN 61000-4-6 AF com fio 3V
EN 55011 classe A
Estabilidade de vibracéo EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm de amplitude, duragéo

da vibracé@o 5 min., 30 min. cada eixo na
ressonancia ou 55 Hz

Resisténcia a choques EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms de meio seno; cada 3 choques
em cada direcdo dos 3 eixos de coordenadas
MTTF [anos] 838
Certificado UL Ta -20...70 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentacéo Class 2
Numero do arquivo UL E174191
Peso 9] 96
Invélucro forma construtiva de roscas
Dimensées [mm] M18 x1/L =98,5
Designacéo da rosca M18 x 1
Materiais invélucro: 1.4404 (ago inoxidavel / 316L); janela LEDs: PA
Max. torque de aperto [Nm] 50

Displays /| elementos de operacao
Display Status de chaveamento 1 LED, amarelo

Acessoérios

Material incluido porcas de fixacé@o: 2 x M18, aco inoxidavel
discos de amortecimento: 2, EPDM

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - conector

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4
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Diagramas e curvas
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Distancia

faixa de detecgéo
curva de aproximagao
Alvo 100 x 100 mm

50% do alvo no range de deteccdo

S g b~ W N P

Ponto de acionamento
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