E10136

Soquete confeccionavel
SDOGHO042PLSFKPG

M12 x1
Ce K

Area de aplicacdo

Aplicacao Aplicagdes industriais / automag&o industrial
Dados elétricos
Tensdo de operagéo V] 10...30 DC

Saidas
Funcéo elétrica PNP

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -40...85
Protecao IP 67

Dados mecanicos

Peso [a] 14
Dimensoes [mm] 18 x 18 x 46
Material do invélucro PA
Material porca PA

Displays | elementos de operacao
Display Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
em operagéo 1 x LED, verde

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

terminais parafusados: ...0,75 mm?; Revestimento do cabo: @ 4...6 mm

Conexao elétrica - soquete

Conexdo: 1 x M12, reto; codifica¢d@o: A; Contatos: 4; Corpo: PA; Bloqueio: PA
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