LMC110

Sensor de nivel para deteccao de nivel limite
LMFCE-B12E-QSKG-1/US

B 91,2
S 76,2 -
. 975 _
<28 _
—= 9’6 -
- §_ ~
ol DD =
NS /'} // N \ i |
o ®
1 vedacéo
C€ crN (@M= DNV 10Uk £
Caracteristicas do produto
S;Z;gdade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 2
Ajuste de fabrica 6leos; substancias a base de 6leo
Conex&o de processo G 1/2 rosca externa
Area de aplicacédo
Caracteristica especial Contatos banhados a ouro
Substancias agua; fluidos a base de agua; 6leos; substancias a base
de 6leo; Refrigerantes lubrificantes; substancias em p6
Nao utilizavel para Consulte o manual de operacéo, capitulo "Utilizacéo adequada”.
Temperatura do fluido [°C] -25...100
Comprimento da sonda [mm] 28
Pressao do reservatorio -1...40 bar -0,1...4 MPa
MAWP nas aplicagdes [bar] 40
segundo CRN
Oleo
Temperatura do fluido [°C] -25...100
Tensao de operagéo \Y] 18...30 DC
Consumo de corrente [mA] <35

Classe de protecéo 1l

Protec¢édo contra inversao de

polaridade sim

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e

saidas Quantidade de saidas digitais: 2

Saidas totais 2
Sinal de saida sinal de comutacéo; 10-Link
Funcéo elétrica PNP/NPN
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Quantidade de saidas digitais
Saida

Queda de tensédo méax. da \Y|
saida de comutacdo DC

Intensidade de corrente
maxima constante da saida
de comutagdo DC

Protecgédo contra curto-
circuitos

[mA]

Versdo da protecéo contra
curto-circuito

Prote¢do contra sobrecarga

Faixa de medicao / de ajuste

2

abertura / fechamento; (parametrizavel)

2,5

50; (100 (...60 °C))

sim

térmico, pulsado

sim

Ajuste de fabrica

Tempos de reacao

6leos; substancias a base de 6leo

Tempo de resposta [s]

<0,5

Interface de comunicagdo
Tipo de transferéncia
Reviséo 10-Link

SDCI-Padrédo

Perfil Smart Sensor - SSP 0
Function
Function
Function

Modo SIO

Classe de master port exigida
Dados do processo

analégicos

Dados do processo binarios

Tempo min. do ciclo do [ms]
processo

DevicelDs suportados Modo de operacao

default

10-Link
COM2 (38,4 kBaud)
1.1
IEC 61131-9
Generic Profiled Sensor
Device identification
Process data variable
Device diagnosis
sim
A
1
2
3,2

DevicelD
675

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C]
Temperatura de [°C]
armazenamento

Protecao

CertificacOes | testes

-25...85

-40...85

IP 68; IP 69K; (7 dias /1 m de profundidade de dgua /0,1 bar: IP 68)

EMC DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
DIN EN 61000-6-4
DIN EN 60068-2-27

DIN EN 60068-2-6

Resisténcia a choques
Resisténcia a vibragbes
MTTF

Certificado UL

[anos]
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NuUmero de aprovacédo UL

: tanques fechados

: tanques abertos

50 g (11 ms)

20 g (10...2000 Hz)
534
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Dados mecanicos

Peso [0] 127,5

Dimensées [mm] ?18,1/L=76,2

Materiais 1.4404 (aco inoxidavel / 316L); PEEK; PEI; FKM
?I"u"’i‘;%”a's em contato com o 1.4404 (aco inoxidavel / 316L); PEEK; FKM

Conexéo de processo G 1/2 rosca externa

Displays /| elementos de operacao

Display Status de chaveamento LED, amarelo

Estado de operacao LED, verde
Acessorios
Material incluido vedacgdo 1 x (26,5 x 21,3 x 1,5 mm), Centellen
Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4, dourado
2 1

3 4
Conexéao
1 5 BN L+
2 . WH
L/ —~———— OUT2
4 _ BK
N\ OUT1
\ 3 . BU
) S P
OuUT1: saida de comutacao 10-Link
ouUT2: saida de comutagao
Codificacao de cores conforme DIN EN 60947-5-2
Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul
WH = branco
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