SVv4050

Sensor de fluxo Vortex
SVM12XXXDOKG/US-100

Artigo descontinuado
Descontinuado a partir de: 12/31/2025

Produtos alternativos: SV4051
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifiqgue possiveis diferencas técnicas.
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Caracteristicas do produto

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas analdgicas: 1

saidas
Alcance de medigao 0,9...15 I/min 0,133...2,21 m/s
Conexéo de processo conexao da rosca G 1/2 rosca externa DN8

Area de aplicacéo

Caracteristica especial Contatos banhados a ouro

Elemento de medicéo 1 x Pt 1000; (para DIN EN 60751, classe B)
Aplicacéo para aplicagdes industriais

Montagem conexao a tubulagdo através de adaptador
Substéncias 4gua,; solucgdes de glicol; Refrigerantes lubrificantes
Temperatura do fluido [°C] -40...100

Min. Berstdruck 25 bar 2,5 MPa

Resisténcia a pressao 12 bar 1,2 MPa

Aviso da resisténcia a até 40 °C

pressao

Dados elétricos

Tensao de operacéo \Y] 8..33DC

Resisténcia de isolamento MQ]

- 100; (500 V DC)
min.

Classe de protecéo 1l
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Retardo de prontidao [s] <2

Principio de medida Vortex

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas analdgicas: 1

saidas

Saidas totais 1

Sinal de saida sinal analégico
Quantidade de saidas 1

analdgicas

Corrente da saida analdgica [mA] 4...20; (Q [I/min] = 0,938 x (I - 4 mA))
Carga max. [Q] <(Ub-8V)/20 mA; Ub =24 V: 800
Faixa de medicao / de ajuste

Alcance de medigao 0,9...15 I/min 0,133...2,21 m/s
Controle de temperatura

Sonda de t_emperatura de 1 K/mwW
autoaguecimento

Alcance de medicdo [°C] -40...100

Precisao | desvios

Controle de fluxo

Precisdo (na area de
medicao)
Repetibilidade 0,2; (% do valor final)

Q <50% MEW: <1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW, (agua)

Controle de temperatura
Precisdo K] +0,3+0,005xT

Tempos de reacao

Controle de fluxo
Tempo de resposta [s] 0,5

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -15...85

Temperatura de [°C] -30..85

armazenamento

Protecao IP 65

Cavitacéo P(absoluto) saida / P(diferenca) > 5,5 para evitar cavitagao

Certificacdes | testes

EMC EN 61326-2-3

Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-27 30 g (11 ms)

Resisténcia a vibragbes DIN EN 60068-2-6 com agua/ 10...61 Hz 1 mm
com agua/61..2000Hz 2 g

MTTF [anos] 380

Diretiva de equipamentos sob Boas praticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos

presséo do grupo 2; substancias do grupo de fluidos 1 sob encomenda

Dados mecanicos
Peso [a] 65

Invélucro Retangular
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Dimensbes [mm] 77 x 30,22 x 53
Materiais PA 6T

Materiais em contato com o ETFE: PA 6T: FKM

fluido
Max. torque de aperto [Nm] 12
Conex&o de processo conexao da rosca G 1/2 rosca externa DN8
Observacoes
Observacoes MW = valor de medigao
MEW = Valor final da faixa de medicao
Unidades por embalagem 1 peca
Conexao elétrica
Conexdo: 1 x M12; codificagéo: A; Contatos: 4, dourado
&)
3 4

Conexéao

1 BN L+

2 - WH

L/ ~~D————0UT
4 _BK
b [AN—D——— T
3 . BU
D— T2
OUT: saida analégica
T1/T2: Pt1000
Cadificacao de cores conforme DIN EN 60947-5-2
Cores dos fios :

BK = preto
BN = marrom
BU = azul
WH = branco
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Diagramas e curvas
Perda de presséo dP [mbar] DN8
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dP Perda de presséo

Q vazao volumétrica

10 anos de vida util no minimo
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