SA4320

Strémungssensor
SAEXXXXBFRKG/US-100

~N
A
O+
Y
82
=
M12x1
|-

A
v

i
!
T
/ !
ofla===1I1

i o i)
i [ 1]
! i
[ [
i i
! i
I I
! i
| - i

=

bi b
| .

H i
| il
T 1]
g [
= 3

o

!

200 mm

LEDs Anzeigeeinheit / Schaltzustand
alphanumerische Anzeige 4-stellig rot / griin
Programmiertasten

Gehauseoberteil drehbar 345°
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Produktmerkmale

Anzahl der Ein- und

Ausginge Anzahl der digitalen Ausgénge: 2; Anzahl der analogen Ausgénge: 1

Prozessanschluss Klemmadaption @ 8 mm

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte

Montage Empfohlen fir Rohrdurchmesser; (15...400 mm)
Medien Luft

Mediumtemperatur [°C] -20...100

Druckfestigkeit 50 bar 5 MPa

MAWP bei Applikationen 50 bar 5 MPa

gemafl CRN

Elektrische Daten
Betriebsspannung V] 18...30 DC; (nach SELV/PELV)
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Stromaufnahme [mA] <100

Min. Isolationswiderstand [MQ] 100; (500 V DC)
Schutzklasse 1]
Verpolungsschutz ja
Bereitschaftsverzogerungszeit  [s] 10
Messprinzip kalorimetrisch

Ein-/Ausgange

Anzahl der Ein- und Anzahl der digitalen Ausgénge: 2; Anzahl der analogen Ausgénge: 1

Ausgange

Ausginge

Gesamtzahl Ausgénge 2

Ausgangssignal Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar)

Elektrische Ausfiihrung PNP/NPN

Anzahl der digitalen 2

Ausgange

Ausgangsfunktion SchlieRer / Offner; (parametrierbar)

Max. Spannungsabfall V] 25

Schaltausgang DC '

Dauerhafte [mA]

Strombelastbarkeit des 250

Schaltausgangs DC

Anzahl der analogen 1

Ausgange

Analogausgang Strom [mA] 4...20; (skalierbar)

Max. Blrde [Q] 350

Kurzschlussschutz ja

ﬁzizztrwllﬁsgsschutz getaktet

Uberlastfest ja

Frequenz des Ausgangs [Hz] 0...1000

Stablange L [mm] 200

Betriebsmodus relativ; absolut gasformig; (Absolut: Referenzmessung
empfohlen; Werkseinstellung: relativ)

Anzeigebereich [m/s] 0...36

Auflésung [m/s] 0,2

Schaltpunkt SP [m/s] 2..30

Ruckschaltpunkt rP [m/s] 0,6...28,6

Analogstartpunkt ASP [m/s] 0..24

Analogendpunkt AEP [m/s] 6...30

Frequenzendpunkt FEP [m/s] 6,6...30

Frequenz am Endpunkt FRP  [HZ] 100...1000

Gasformige Medien - Betriebsart absolut

Einstellbereich [m/s] 0,6...30

Grofte Empfindlichkeit [m/s] 0,6...30
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Gasférmige Medien - Betriebsart relativ

Einstellbereich [m/s] 0,6...60
GroRte Empfindlichkeit [m/s] 0,6...30
Temperaturiberwachung

Messbereich [°C] -20...100
Auflésung [°C] 0,2

Genauigkeit /| Abweichungen

Gasférmige Medien - Betriebsart absolut

Wiederholgenauigkeit + (3 % MW + 0,6 % MEW)
Gasférmige Medien - Betriebsart relativ

Genauigkeit * (10 % MW + 2 % MEW); (Referenzbedingungen: DN50; Innendurchmesser 51
mm; innerhalb der gréfRten Empfindlichkeit: 20 °C / < 6 bar; Eintauchtiefe: 15 mm;
Einlaufstrecke: 2,5 m; Normgeschwindigkeit nach DIN ISO 2533 an der Sensorspitze)

Wiederholgenauigkeit + (3 % MW + 0,6 % MEW)
Temperaturiiberwachung

Temperaturdrift + 0,005 K/°C

Genauigkeit [K] + 2/ + 8; (Stromungsgeschwindigkeit > 20 % MEW und 20 °C: + 2)

Reaktionszeiten

Ansprechzeit [s] 7

Temperaturiiberwachung
Ansprechdynamik T05 / TO9 [s] 30 (T09); (Stromungsgeschwindigkeit: = 10 m/s)

Software /| Programmierung

Parametriermdglichkeiten Hysterese / Fenster; SchlieRer / Offner; Schaltlogik; Strom-/
Frequenzausgang; Medienauswahl; Dampfung; Teach-Funktion;
Display drehbar / abschaltbar; Standard-MaReinheit; Farbe Prozesswert

Kommunikationsschnittstelle 10-Link

Ubertragungstyp COM2 (38,4 kBaud)

10-Link Revision 1.1

SDCI-Norm IEC 61131-9

Profile Smart Sensor - SSP 0 Generic Profiled Sensor
Function Device identification
Function Process data variable
Function Device diagnosis

SIO-Mode ja

Bendtigte Masterportklasse A

Prozessdaten analog 2

Prozessdaten binar 2

Min. Prozesszykluszeit [ms] 3

Unterstitzte DevicelDs Betriebsart DevicelD
Factory setting / ModE = (REL) 1237
ModE = (ABS) 1238

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...80
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Lagertemperatur [°C] -40...100
Schutzart IP 65; IP 67

Zulassungen / Priifungen

EMV DIN EN 60947-5-9
Schockfestigkeit DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit DIN EN 60068-2-6 2 g (10...2000 Hz)
MTTF [Jahre] 131
UL-Zulassung Zulassungsnummer UL 1017

File Nummer UL E174189
Mechanische Daten
Gewicht [a] 343,8
Gehause Zylindrisch
Abmessungen [mm] @8/L=292
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30
prerksiofte In Kontakt mit 1.4404 (Edelstahl / 316L)

Prozessanschluss Klemmadaption @ 8 mm

Anzeigen | Bedienelemente

Anzeige Anzeigeeinheit 6 x LED, grun (%, m/s, I/min, m3/h, °C, 103)
Schaltzustand 2 x LED, gelb
Messwerte alphanumerische Anzeige, rot / grin 4-stellig
Bemerkungen MW = Messwert
MEW = Messbereichsendwert
Verpackungseinheit 1 Stick

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 4, vergoldet
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Anschluss

15BN,
2o o
a2 ouT
Nagae

Farbkennzeichnung nach DIN EN 60947-5-2

- Schaltausgang Durchflussmengentberwachung
- Frequenzausgang Durchflussmengeniberwachung
10-Link

- Schaltausgang Durchflussmengeniiberwachung
- Schaltausgang Temperaturiiberwachung
- Analogausgang Durchflussmengenuberwachung
- Analogausgang Temperaturiiberwachung
- Frequenzausgang Durchflussmengeniiberwachung
- Frequenzausgang Temperaturiiberwachung
- Eingang External Teach
Adernfarben :
BK = schwarz
BN = braun
BU = blau
WH = weifd
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