ACb5226

Modulo ClassicLine AS-Interface com técnica de montagem rapida
ClassicLine 4Al C AUX IP67
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Caracteristicas do produto

Quantidade de entradas e

P Quantidade de entradas analégicas: 4
saidas

Area de aplicacdo

Modelo Invélucro para montagem de acordo com as normas DIN
Aplicagdo Montagem em campo

Dados elétricos

Tensao de operacéo vl 18...31,6 DC
Consumo de corrente max. [mA]

da interface AS 50
Protec¢édo contra inversao de sim
polaridade

Capacidade de carga total [A] 2
Alimentacgdo de tensao V] .
adicional 16...30 DC; (AUX)
Consumo de corrente [mA]

maximo por meio de 2000

abastecimento adicional

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e

. Quantidade de entradas analogicas: 4
saidas

Alimentag&o de sensor das

entradas AUX
S:;gg?;ie de entradas 4; (conexdo de sensores de 2, 3 e 4 fios)

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 » 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteragdes técnicas sem aviso prévio — PT-BR — AC5226-00 — 24.01.2024 — £



ACb5226

Modulo ClassicLine AS-Interface com técnica de montagem rapida
ClassicLine 4Al C AUX IP67

Corrente da entrada [mA]

o 4..20

analdgica
Queda de tensdo max. por V] 10
carga com tensdo nominal
Protecéo contra curto- .

L sim
circuitos
Resolugéo 12 bit
Precisdo | desvios
Preciséo 0,5; (% do valor final da faixa de medicgao; tolerancia sob a influéncia de

interferéncias eletromagnéticas: < + 1 % do valor final da faixa de medigao)

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...70
Temperatura de [°C] 25. 70
armazenamento

Umidade relativa do ar max. [%0] 90; (sem condensagéo)
Altura méx. acima do niveldo  [m] 2000

mar

Protecao IP 67

CertificacOes | testes

EMC EN 50295

EN 61000-6-2

EN 61000-6-3
MTTF [anos] 105
Certificado UL Fontes de alimentacéo Class 2

Valor caracteristico AS-i

Versao AS-i 2.11; 3.0
Modo de enderecamento X
ampliado neo
Perfil mestre AS-i M3; M4
Perfil AS-i S-7.3.E
Configuragéo da AS-i E/S [hex] 7
Cadigo ID da AS-i [hex] 3.E
Certificado AS-i 123501

Dados mecanicos

Peso [a] 188

Invélucro Retangular

Tipo de montagem Montagem rapida; cabo plano AS-i de conex&o direta;
montagem segundo as normas DIN; (TH35 (EN 60715))

DimensGes [mm] 103 x 45 x 44,7

Materiais PA; Contatos vampiro: CuSn6 revestido de niquel e de estanho

Displays / elementos de operacao

Display sinal analdgico LED, amarelo Canais All...Al4
em operacao LED, verde AS-i, AUX
erro LED, vermelho

Conexao elétrica

Conexdo do médulo Cabo chato
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ACb5226

Modulo ClassicLine AS-Interface com técnica de montagem rapida
ClassicLine 4Al C AUX IP67

Acessorios
Material incluido parte inferior
Acessoério opcional tampa de protegéo: M12, E73004
Observacoes
Observacoes Separacgao galvanica entre AS-i e AUX e entre as entradas analdgicas.
A alimentacao de tensdo nos pinos 1 e 3 pode ser utilizada para alimentar os sensores.
E possivel uma conexo de 3 cabos com uma ponte externa.
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

técnica rapida de montagem para cabo chato AS-i: ; possivel alinhar em trés direcdes
Conexdo: M12; codificacéo: A; Contatos: 5
1 2

alimentacdo do sensor +24V
entrada analdgica Al +
alimentacao do sensor 0V
entrada analégica Al -

terra funcional

a b wdNPF
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