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Sensores de reflexao difusa
OIT-FBOA
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Caracteristicas do produto

Tipo de luz luz infravermelha
Invélucro forma construtiva de roscas
Area de aplicacdo

Principio de funcionamento Sensores de reflexdo difusa

Aplicacéo Aplicacdes industriais / automagao industrial

Dados elétricos

Frequéncia AC [Hz] 47...63
Tensao de operagéo V] 20...250 AC/DC
Classe de protecéo I

Protecao contra inverséo de

polaridade nao

Tipo de luz luz infravermelha
Comprimento da onda [nm] 880

Saida Comutacao de modo Claro/Escuro; (programavel)
Queda de tensdo méax. da V] 105

saida de comutagdo DC ’

Queda de tensdo méax. da V] 105

saida de comutacdo AC ’

Corrente de saida minima [mA] 15
Corrente residual max. [mA] 6
Intensidade de corrente [mA]

maxima constante da saida 250; (350 (...50 °C))
de comutacdo AC

Intensidade de corrente [mA]

maxima constante da saida 250; (350 (...50 °C))

de comutagdo DC
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Intensidade de corrente [mA]
maxima de pico da saida de 2200; (10 ms /0,5 Hz)
comutacao
Frequéncia de comutacdo AC [Hz] 25
Frequéncia de comutacdo [Hz]
35

DC
Protecao contra curto- x

L néo
circuitos
Protecado contra sobrecarga nio
Faixa de deteccao
Alcance [mm] 3...700; (papel branco 200 x 200 mm)
Alcance/alcance de deteccgao .

L sim
ajustavel
Diametro max. da mancha de [mm] 192
luz

Dimens6es da mancha de luz

a faixa maxima de deteccao
valem para

Condicdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Protegéo IP 65

CertificacOes | testes

EMC EN 60947-5-2

MTTF [anos] 309

Peso [] 127

Invélucro forma construtiva de roscas
Dimensées [mm] M30x1,5/L=125
Designacéo da rosca M30 x 1,5

Materiais involucro: PPO modificado; extremo: PBT
Material da lente protetor frontal:PMMA

Displays /| elementos de operacao

Display Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
Conexao elétrica

Prote¢&o necesséria fusivel miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; < 2 A; rapido

Acessodrios

Material incluido porcas de fixa¢éo: 2
chave de fenda

Observacdes Dica: Depois de um curto circuito, testar as fun¢des operacionais do aparelho.
Unidades por embalagem 1 peca
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Conexao elétrica

terminais: ...1,5 mmz2; Revestimento do cabo: @ 7...13 mm; Prensa Cabo: M20 X 1,5

Conexao
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Nota : fusivel miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1 < 2 A rapido

Diagramas e curvas
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