AC5200

AS-Interface-Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik
ClassicLine 4SB IP67
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LISTED

Einsatzbereich

Ausfiihrung Klemmschienengehause
Applikation Feldmontage

Elektrische Daten

Betriebsspannung I\ 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" gemaf cULus)
Strombelastbarkeit je Modul /  [A] 2 (AS-i: 2; AUX: 2)

Steckplatz

Zusatzliche vl

Spannungsversorgung 15...30 DC; (AUX ; "supply class 2" gemal cULus)

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 67

Zulassungen / Prifungen

EMV EN 50295
IEC 61000-6-2
MTTF [Jahre] 10284
Gewicht [a] 152,5
Gehéuse Quaderformig
Montageart AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar; Tragschienenmontage; (TH35 (EN 60715))
Werkstoffe PA; Piercingkontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt

Elektrischer Anschluss

Modulanschluss Flachkabel
Lieferumfang Unterteil
Zubehdr optional Verschlusskappe: M12, E73004
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AC5200

AS-Interface-Modul ClassicLine mit Schnellmontagetechnik
ClassicLine 4SB IP67

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stiick

Elektrischer Anschluss
Schnellmontagetechnik fur AS-i Flachkabel: ; Ausrichtung in drei Richtungen mdaglich

Steckverbindung: M12; Codierung: A; Kontakte: 5

AS-i +
Externe Spannung -
AS-i -
Externe Spannung +

A OWN PR

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 » 45128 Essen — Technische Anderungen behalten wir uns ohne Ankiindigung vor! — DE-DE — AC5200-00 — 21.01.2025 — £



