E2M203

Cabo de conexdo para cameras com saida de video
CONNECTION CABLE M16 5M
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Area de aplicacédo
Caracteristica especial sem silicone; Contatos banhados a ouro
Modelo camera com saida de video O2M20x
Aplicacéo Utilizacdo em aplicacdes mdveis e dificeis
Sem silicone sim
Dados elétricos
Tensao de operacéo \Y| <60 DC
Classe de protecéo I
Capacidade de carga total [A] 4
Temperatura ambiente [°C] -45...85
Protecao IP 67

Dados mecanicos

Peso [0] 290
Materiais invélucro: PVC; vedagéo: EPDM
Material porca PVvC

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - conector

Conexdo: 1 x M16, reto; codificacdo: A; Contatos: 4, dourado; Blogueio: PVC; Max. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm
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Conexao elétrica

cabo: 5 m, PVC, preto, @ 6 mm; 3 x 0,34 mm2/ AWG 22 + 1 x 0,11 mm?/ AWG 26
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E2M203

Cabo de conexdo para cameras com saida de video
CONNECTION CABLE M16 5M

Conexao elétrica - soquete
Conexao: 1 x M16, reto; codificagdo: A; Contatos: 4, dourado; Bloqueio: PVC; Méax. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm

2_3

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteragdes técnicas sem aviso prévio — PT-BR — E2M203-00 — 13.02.2014 — £



