ACO0021

AS-Interface-Automatisierungsset fiir pneumatische Schwenkantriebe
Added Value package AS-i TS5
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Anschaltung T5

Puck Distanzstiick Schrauben

Magnetventil

Vorkonfektionierte Verbindungsleitung zum Magnetventil
FK-Abgriff

abhwWNPEF

Produktmerkmale

Ausgangsfunktion PNP

Einsatzbereich

Applikation direkte Auf- und Zu-Ventilansteuerung
Komponenten Doppelsensor mit Aktuatoranschaltung: 1, AC2316

Distanzstiick: 1, E12526
Schaltnocken: 1, E12517
Flachkabelabgriff: 1, E75471
5/2-Wege Magnetventil umstellbar auf 3/2-Wege Magnetventil: 1, ZJF184
Verbindungskabel mit Ventilstecker: 1, EVM120

Elektrische Daten

Max. Stromaufnahme aus [mA] 160
AS-i
Betriebsspannung AUX DC V] 26,5...31,6; ("supply class 2" gemaf3 cULus)

Ein-/Ausgédnge

Anzahl der Ein- und Anzahl der digitalen Eingange: 2; Anzahl der digitalen Ausgange: 1

Ausgéange
Anzahl der digitalen 2
Eingange
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Ausginge

Anzahl der digitalen

Ausgange !
Ausgangsfunktion PNP
AS-i Kennwerte

AS-i Version 2.1
AS-i Profil S-7.A.E
AS-i E/A-Konfiguration [hex] 7
AS-i ID-Code [hex] AE
Mechanische Daten

Gewicht [a] 1056,5
Einbauart nicht bundig einbaubar
Lochpaarabstand [mm] 80
Wellenhdhe Ventilantrieb [mm] 20

Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stiick

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 2
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Ausgange
3 Externe Spannung -
4 Schaltausgang 1 +

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 4

3 4
Anschluss
Anschluss
1 AS-i +
3 AS-i -

ifm electronic gmbh « FriedrichstraBe 1 » 45128 Essen — Technische Anderungen behalten wir uns ohne Ankiindigung vor! — DE-DE — AC0021-02 — 05.11.2025 — &



