DV3000

Basishalterung
LED-Stack/Mounting-Base
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Basishalterung

CE mu. g5

Einsatzbereich

Applikation Fur die Befestigung von Signalleuchten

Zulassungen / Prifungen

UL-Zulassung Ta -25..50 °C
Enclosure type Type 1
Spannungsversorgung Class 2
File Nummer UL E547518
Gewicht [a] 181
Montageart Montagefull
Abmessungen [mm] @70/L=73
Werkstoffe Gehause: ABS schwarz
Bemerkungen Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.
Verpackungseinheit 1 Stiick

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen:
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DV3000

Basishalterung
LED-Stack/Mounting-Base

Anschluss

1 (rot) IN1 DI1 (LED rot)

2 (orange) IN2 DI2 (LED gelb)

3 (grun) IN3 DI3 (LED griin)

4 (blau) IN4 Dl4 (LED blau)

5 (weil) IN5 DI5 (LED weiR3)

6 (grau) IN6 DI6 (Summer)

7 (gelb) L-/L+ (PNP/NPN)

8 (grau) IN7 DI7 (Blinklicht)

9 (schwarz) L+/L- (PNP/NPN; Blinklicht)

Diagramme und Kurven
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1 Gehausekappe
2 Montagesockel

3 Basishalterung
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