DV3530

5-Segment-Signalleuchte
LED-Stack/RYGBWI/Buz
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Einsatzbereich
Applikation Signalisierung von Maschinenzustédnden

Elektrische Daten

Betriebsspannung V] 18...30 DC; (nach SELV/PELV)
Nennspannung DC \Y| 24
Stromaufnahme [mA] < 250

Ein-/Ausgédnge

Anzahl der Ein- und

Ausgénge Anzahl der digitalen Eingénge: 7

Eingédnge
Anzahl der digitalen

Eingénge !
Umgebungstemperatur [°C] -20...50
Lagertemperatur [°C] -30...60
Max. zula§sig§ relative [%0] 9
Luftfeuchtigkeit

Max. Hohe tiber NN [m] 2000
Schutzart IP 65
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DV3530

5-Segment-Signalleuchte
LED-Stack/RYGBWI/Buz

Zulassungen / Priifungen

UL-Zulassung Ta -25...50 °C
Enclosure type Type 1
Spannungsversorgung Class 2
File Nummer UL E547518

Mechanische Daten

Gewicht a] 680

Montageart Montagefuf3

Abmessungen [mm] @70/L=3075

Werkstoffe Gehdause: ABS schwarz; Optik: PC

Anzeigen | Bedienelemente

Anzeige Status 1 x LED, rot / gelb / griin / blau / weil3
LED-Segment 5x4 LED

Akustisches Signal Summer

Max. Schalldruck [dB] 90

Zubehor
Zubehor optional Basishalterung, DV3000
Montagefuf3, DV3001
LED-Segment, rot, DV3002
LED-Segment, gelb, DV3003
LED-Segment, griin, DV3004
LED-Segment, blau, DV3005
LED-Segment, weif3, DV3006
Summer, DV3007

Bemerkungen Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.
Verpackungseinheit 1 Stick

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen:

Anschluss

1 (rot) IN1 DI1 (LED rot)

2 (orange) IN2 DI2 (LED gelb)

3 (grun) IN3 DI3 (LED griin)

4 (blau) IN4 Dl4 (LED blau)

5 (weil3) IN5 DI5 (LED weiR)

6 (grau) IN6 DI6 (Summer)

7 (gelb) L-/L+ (PNP/NPN)

8 (grau) IN7 DI7 (Blinklicht)

9 (schwarz) L+/L- (PNP/NPN; Blinklicht)
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DV3530

5-Segment-Signalleuchte
LED-Stack/RYGBW/Buz

Diagramme und Kurven

Montage

1 EB89060 nicht im Lieferumfang enthalten
2 EB9065, E89066, EB9067 nicht im Lieferumfang enthalten
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DV3530

5-Segment-Signalleuchte
LED-Stack/RYGBW/Buz

Montage
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1 E89060 nicht im Lieferumfang enthalten
2 E89065, E89066, E89067 nicht im Lieferumfang enthalten
3 EB9061 nicht im Lieferumfang enthalten
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DV3530

5-Segment-Signalleuchte
LED-Stack/RYGBW/Buz

Montage
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1 Montage auf horizontaler Flache

2 Montage an vertikaler Flache
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