IX5006

Sensor de posicionamento para valvula de curso
1X-3080-BPKG/3LED
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Curso méximo do eixo-motor
Distancia de medicao

inicio da faixa de medic¢éo ponto zero
botbes de programacéo

C€E 2K

AWM

Caracteristicas do produto

Funcéo elétrica PNP
Saida 3 x normalmente aberto
Dimensbes [mm] 67,5x43 x 110

Area de aplicacédo

Aplicagéo Aviso de posigdo para valvulas lineares de assento simples e duplo;
medic&o de distancia absoluta; monitoramento da vedacéo de véalvula
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Dados elétricos

Tensao de operacéo V] 18...36 DC
Consumo de corrente [mA] 42; (24V)
Classe de protecéo 1l

Protecgédo contra inversao de

polaridade sim
Tgmpo. d.e. atraso qe [ms] 2000
disponibilidade max.
Funcéo elétrica PNP
Saida 3 x normalmente aberto
Queda de tensdo max. da V] 25
saida de comutacdo DC '
Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida 100
de comutagdo DC
Protecéo contra curto- .

L sim
circuitos
Versdo da protecéo contra .

A por impulso

curto-circuito
Protecdo contra sobrecarga sim

Faixa de deteccao

Alcance de medigao [mm] 0...80

Velocidade méaxima alvo [m/s] 1

Resolugéo do curso da [mm] 02

véalvula '

Alvo disco cilindrico

- @ 24 mm 0,05 mm
- altura minima de 10 mm
- superficie frontal plana superior

- aco inoxidavel conforme DIN 17440, material
n° 1.4404

Software | programacao

Possibilidades de ajuste dos

parametros 3 limiares de comutacao na faixa de medi¢do a serem livremente definidos

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...85

Aviso sobre a temperatura do com cabo de assentamento fixo

ambiente

Protecdo IP 65; IP 67; (somente em conjunto com uma instalacdo no cabecote da

vélvula, a qual oferece protecao suficiente contra danos mecénicos do sensor)

Certificacdes / testes

EMC EN 61000-4-2 ESD 4kV CD/8kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 Vim
EN 61000-4-4 Burst 2 kV alicate de acoplamento
EN 61000-4-6 AF com fio 3V
Estabilidade de vibracéo EN 60068-2-6 Fc 1 mm (10...55 Hz) / 1 oitava / Minuto, em 3
eixos
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Resisténcia a choques EN 60068-2-27 Ea 30 g meio seno 11 ms; respectivamente 6
choques em cada direcdo dos 3 eixos de
coordenadas

MTTF [anos] 298

Dados mecanicos

Peso [a] 216,5

Dimensdes [mm] 67,5 x43 x 110

Materiais

PA; TPE; PP; LCP
Displays / elementos de operacao

Display Status de chaveamento 1 x LED, verde open
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo seat
Status de chaveamento 1 x LED, vermelho close

Acessorios

Material incluido abracadeiras de bloqueio: 1

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca
Conexao elétrica
cabo: 2 m, PVC; 5 x 0,14 mm?
Conexao
BN L+
GY
O S e
WH
BU (- -
. . —|—
preto OUT 1 seat
branco OUT 2 close
cinza OUT 3 open
Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul
GY = cinza
WH = branco
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