DX2031

Multifunktionsanzeige zur Uberwachung von Drehzahl, Geschwindigkeit und Zeit
DISPLAY/FX460/DC
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Schalttafelausschnitt 91 x 43 mm

UK
C cA

Produktmerkmale
Gehause Quaderférmig
Abmessungen [mm] 48 x 112 x 116

Einsatzbereich

Applikation Universelle Auswertung und Anzeige fiir alle physikalischen
GroRen, die sich aus Impulsfolgen ableiten lassen

Elektrische Daten
Betriebsspannung V] 18...30 DC
Stromaufnahme [mA] 100

Ein-/Ausgédnge
Anzahl der Ein- und

Ausgange Anzahl der digitalen Eingange: 2

Eingange

Anzahl der digitalen

Eingénge 2
Eingangsbeschaltung digitale PNP: Namur: Tri-State
Eingénge ' '
Umgebungstemperatur [°C] -20...60
Lagertemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 65
Schutzart Klemmen IP 20

Zulassungen / Prufungen

EMV EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Gewicht [a] 302,5
Gehéuse Quaderfoérmig
Montageart zum Einbau in Schalttafel- oder Konsolenausschnitt; (Schalttafelausschnitt: 91 x 43 mm)
Abmessungen [mm] 48 x 112 x 116
Werkstoffe Gehéuse: Noryl UL94-V-0
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DX2031

Multifunktionsanzeige zur Uberwachung von Drehzahl, Geschwindigkeit und Zeit
DISPLAY/FX460/DC

Anzeigen | Bedienelemente

Anzeige Farb-Display Vollgrafik-LCD-Display, Touchscreen
Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stick

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen:

Anschluss

NC
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