ACb5228

Hizli montaj teknolojisi ile AS-Interface Airbox
AirBox 2x3/2 4DI-Y IP67
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Uygulama
Dizayn DIN raya montaj icin gévde
Uygulama saha kurulumu
Madde sicakligi [°C] -10...50
Elektriksel 6zellikleri
Calisma gerilimi \Y] 26,5...31,6 DC
AS-i den maks. akim tiketimi [mA] 280
Dahili hata izleme evet
(Watchdog)
Girigler I Cikislar
Giris ve ¢ikis sayisl Dijital girislerin sayisi: 4; Pnématik ¢ikis sayisi : 2
Dijital girislerin sayisi 4
Dijital girislerin devresi PNP
Sensor giris beslemeleri AS-i
Giic kaynagi V] 20...30; (yassl! kablo arcilgiyla)
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Hizli montaj teknolojisi ile AS-Interface Airbox
AirBox 2x3/2 4DI-Y IP67

Maks. Giriglerin toplam akim  [mA]

degeri 200

Giris akimi High [mA] 6...10

Giris akimi Low [mA] 0..2

Anahtarlama sinyali High I\ >11

Kisa devrelere karsi korunan

dijital girisler evet

Cikislar

Pnomatik ¢ikis sayisi 2

Aktuatdr beslemesi ¢ikislar AS-i

Calisma Kosullar

Calisma sicakhgi [°C] -10...55

Koruma IP 65; IP 67

Testler | Onaylar

EMC EN 50295
IEC 61000-6-2

MTTF [yl 287

AS-i Versiyon 2.11; 3.0

AS-i adresleme Adresleme soketi

iigfletilmis adresleme evet

AS-i master profili M2; M3; M4

AS-i Profil S-7.AE

AS-i 1/0 konfiglrasyonu [hex] 7

AS-i ID kod [hex] A.E

Veri bitleri Data bit DO D1 D2 D3
Girig 1 2 3 4
Soket I-1/2 1-1/2 1-2 I-3/4 1-3/4 1-4
Pin 4 24 4 24
pnomatik ¢ikis 2 4 - -

Agirlik [g] 378

Govde dikdortgensel

Montaj sekli hizli montaj; AS-i Yassi kablo baglantili; DIN ray montajli; (TH35 (EN 60715))

Boyutlar [mm] 108 x 85 x 50

Malzemeler PA; POM; Delici kontaklar: CuSn6 nikel kaplamali ve kalay kaplamal

Pnomatik sistem 2 x 3/2-yollu surgu valf (Ust Uste binmesiz)

Calisma basing araligi 2...8 bar 0,2...0,8 MPa 29...116 psi

6/5 bar daki hava akisi [I/min] 500

izin verilebilen basingli hava yagsiz basingli hava sinifi 6-3-1; yagh basingl hava sinifi 6-3-4

El ile agma bas/birak veya bas/cevir/kilitle

Boru tertibati 8 mm

Egzoz egzoz boru baglantisi ile desarj edilebilir
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Hizli montaj teknolojisi ile AS-Interface Airbox
AirBox 2x3/2 4DI-Y IP67

Gosterge | Kontroller

Gosterge Calisma LED, yesil
Hata LED, kirmizi
Fonksiyon LED, sari

Elektriksel baglant
Modiil baglantisi Yassi kablo

Aksesuarlar

Parcalar Alt parca
Aksesuarlar (Opsiyonel) Montaj levhasi:, E74999
Modil alt parcasi:, E75000
Koruma kapagi: M12, E73004
Vida kapagi:, E75231
Susturucu:, E75232
Gec¢me baglanti L-rakor:, E75228
Gecme baglantili T-rakor:, E75227

Aciklamalar
Aciklamalar Pnématik olarak ¢alistirimazsa, E75231 conta takilmalidir.
Kir ve toz girisinden kaciniimalidir.
Asagidaki noktalarin hicbirini harici bir potansiyele baglamayin:
L-, L+, I-1,1-2,1-3, I-4
Baglantilar AS-i kablosuyla elektriksel olarak baglanmistir.
Litfen "Yuklemeler" altinda basin¢lh hava ve EMC/ESD notlarina bakiniz

Paket miktari 1 adet

Elektriksel baglanti

AS-i yassi kablo icin hizli montaj teknolojisi: ; ¢ ydnde mimkin

Baglanti
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Soketli: M12

Girigler

Soket I-1/2

Sensor beslemesi L+
Veri girisi 2

Sensor beslemesi L-
Veri girisi 1
kullanilmiyor

Soket I-2

Sensor beslemesi L+
kullaniimiyor

Sensor beslemesi L-
Veri girisi 2
kullaniimiyor

Soket I-3/4

Sensor beslemesi L+
Veri girisi 4

Sensor beslemesi L-
Veri girisi 3
kullaniimiyor

Soket |-4

Sensor beslemesi L+
kullanilmiyor

Sensor beslemesi L-
Veri girisi 4
kullanilmiyor

semalar ve grafikler

Pnomatik sembol
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2 x 3/2-yollu stirgi valf (Ust Gste binmesiz)
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