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Kéafigzugfederklemme
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Einsatzbereich
Applikation Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation

Elektrische Daten
Max. Belastungsstrom [A] 10; (2,5 mm?)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...115

Mechanische Daten

Gewicht [a] 41,1

Werkstoffe Stromfuhrende Teile: Kupferlegierung verzinnt; PA
Anzugsdrehmoment [Nm] 0,5

Bemerkungen
Verpackungseinheit 6 Stuck

Elektrischer Anschluss

0,2...2,5 mmz; Abisolierlange: 9...10 mm
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