E79998

Terminal para cabo plano AS-Interface
FC connector, M12, V2A, 1m
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Area de aplicacdo

Caracteristica especial Contatos banhados a ouro
Modelo AS-i

Dados elétricos
Tensédo de operacéo V] 26,5...31,6 DC
Capacidade de carga total [A] 2

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -20...70

Protecao IP 67

Dados mecanicos
Peso ] 82,7

Materiais invélucro Parte superior: PUR; invélucro parte inferior: PA 6.6; parafuso:
1.4305 (ago inoxidavel / 303); porca: 1.4305 (a¢o inoxidavel / 303)

Observacdes O cabo plano ndo pode terminar no distribuidor.
Utilizar uma terminacéo de cabo plano ou um tubo retréactil para vedar.
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica
cabo: 1 m, PVC, @ 5.75 mm; 2 x 0,75 mm?2, PVC

Conexdo: M12, reto; codificagdo: A; Contatos: 5, dourado
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