IB5161

Induktiver Sensor
1B-2020-FRKG/6M/PH

Auslaufartikel
Auslaufdatum: 31.03.2026
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Produktmerkmale

Ausgangsfunktion SchlieRer / Offner; (wéhlbar)
Schaltabstand [mm] 20

Gehause Zylindrisch
Abmessungen [mm] B@34/L=82

Einsatzbereich

Applikation Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation

Elektrische Daten

Betriebsspannung V] 10...55 DC
Schutzklasse I
Verpolungsschutz ja
Ausgangsfunktion SchlieRer / Offner; (wéhlbar)
Max. Spannungsabfall V] 46
Schaltausgang DC '
Mindestlaststrom [mA] 4
Max. Reststrom [mA] 0,5
Dauerhafte [mA]

Strombelastbarkeit des 400
Schaltausgangs DC

Schaltfrequenz DC [Hz] 300
Kurzschlussschutz ja
ﬁzizzaﬁﬁsgsschutz getaktet
Uberlastfest ja

Erfassungsbereich

Schaltabstand [mm] 20
Realschaltabstand Sr [mm] 20£10%
Arbeitsabstand [mm] 0...16,2
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Induktiver Sensor
1B-2020-FRKG/6M/PH

Genauigkeit /| Abweichungen

Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2
Hysterese [% von Sr] 3..15

Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...80

Schutzart IP 67

Zulassungen / Prifungen

EMV EN 60947-5-2

MTTF [Jahre] 1699
Mechanische Daten

Gewicht a] 415
Gehéause Zylindrisch
Einbauart nicht blndig einbaubar
Abmessungen [mm] B34/L=82
Werkstoffe Gehéause: PBT

Anzeigen |/ Bedienelemente
Anzeige Schaltzustand 1 x LED, gelb

Zubehor
Lieferumfang Befestigungsschellen: 1

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stiick

Elektrischer Anschluss

Kabel: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm?

Anschluss
WH i BK HH
_/—: —L + _/_: —Lt
= BRI | = \WH
Adernfarben :
BK = schwarz
WH = weild
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