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Area de aplicacédo

Aplicacéo para até 4 cabecas de leitura/escrita do tipo ANT4xx/ANT5xx/ANT600
Dados elétricos

Tensao de operacéo V] 18...30 DC

Consumo de corrente [mA] < 3000

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e

saidas Quantidade de saidas digitais: 4

Quantidade de saidas digitais 4

Carga de corrente max. por  [mA]

p 500; (10 1,2; 10 3,4: 1000 mA)
saida

Interface de comunicagéo Ethernet

Configurag@es de fabrica endereco IP: 192.168.0.79
mascara da subrede: 255.255.255.0
endereco IP do gateway: 192.168.0.100

Ethernet - TCP/IP
Protocolo TCP/IP

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -20..60
Temperatura de [°C]

armazenamento -20...85
Protegéo P 67
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CertificacOes | testes

Resisténcia a choques IEC 60028-2-27 15g11 ms
Resisténcia a vibragbes IEC 60028-2-6 +1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF [anos] 108
Dados mecanicos
Peso [a] 389
Invélucro Retangular
Tipo de montagem montagem segundo as normas DIN; (TH35 (EN 60715))
DimensGes [mm] 115 x 85 x 46,2
Materiais Parte superior: PA Grivory GV5H laranja; Parte superior: TPE; parte inferior: GD-AISi12
Displays /| elementos de operacao
Display Fontes de alimentacéo 1 x LED, verde
1 x LED, amarelo
Ethernet TCP/IP 2 x LED, vermelho / verde
Ethernet 1 x LED, verde
1 x LED, amarelo
Entradas/saidas 1 x LED, verde

1 x LED, amarelo

Acessoérios
Material incluido tampa de protegdo: M12, E73004

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - Conexao de processo

Conexdo: 4 x M12; codificagdo: A; Contatos: 5

101..4

L+

IN (/Q)

|__

OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
n.c.

a b wdNPF

Conexao elétrica - Ethernet

Conexdo: 2 x M12; codificagéo: D; Contatos: 4

1 2

4 .I g
Port 1/2
1 TD+
2 RD+
3 TD-
4 RD-
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Conexao elétrica - Fontes de alimentacao

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 2
1 2

AUX

24V DC
n.c.
oV
n.c.
n.c.

a b wWwN P
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