IM512A

Induktiver Sensor
IMC4020BCPKG/US/3DI3G
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Produktmerkmale

Elektrische Ausfiihrung PNP

Ausgangsfunktion antivalent

Schaltabstand [mm] 20

Gehéause Quaderformig

Abmessungen [mm] 40 x 40 x 54

Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte

Applikation Fir Anwendungen in explosionsgeféhrdeten Bereichen

Elektrische Daten

Betriebsspannung V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] <15
Schutzklasse 1]
Verpolungsfest ja
Elektrische Ausfiihrung PNP
Ausgangsfunktion antivalent
Max. Spannungsabfall V] 25
Schaltausgang DC

Max. Reststrom [mA] 0,5
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IM512A

Induktiver Sensor

IMC4020BCPKGIUS/3DI3G

Dauerhafte [mA]

Strombelastbarkeit des 200
Schaltausgangs DC

Schaltfrequenz DC [Hz] 100
Kurzschlussschutz ja
Ausfihrung

Kurzschlussschutz getaktet
Uberlastfest ja
Erfassungsbereich

Schaltabstand [mm] 20
Realschaltabstand Sr [mm] 20+10%
Arbeitsabstand [mm] 0...16,2
Genauigkeit | Abweichungen

Korrekturfaktor Stahl: 1/ Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2
Hysterese [% von Sr] 1...20
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -20...60
Schutzart IP 65; IP 67

Zulassungen / Prufungen

Zulassung BVS 20 ATEX E 057 X; IECEx BVS 20.0044X
ATEX Geratekennzeichnung €x 113G Exec IIC T4 Gc
€y 113D Ex tc IIIC T95°C Dc
EMV EN 60947-5-2
MTTF [Jahre] 1326
Gewicht ]} 179
Gehause Quaderférmig
Einbauart biindig einbaubar
Abmessungen [mm] 40 x 40 x 54
Werkstoffe Gehause: PC schwarz; aktive Flache: PC schwarz; Anschlussmodul:

PA schwarz; Montageadapter: PA orange; Schraube: Stahl verzinkt

Anzeigen | Bedienelemente

Anzeige Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehor

Lieferumfang Verschlusskappe: 1 x M12x1, Stahl

Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stiick

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 4, vergoldet
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