SU7030

Sensor ultra-som de vazao
SUR34XFBFRKG/US
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Caracteristicas do produto

Alcance de medi¢do 0,5...75 I/min 30...4500 I/h 0,104...15,601 m/s 0,03...4,5 m3h
Conexdao de processo conexao da rosca G 3/4 rosca externa DN20

Area de aplicacdo
Caracteristica especial Contatos banhados a ouro

Substancias agua purificada; 4gua; fluidos a base de agua;
solugdes de glicol; 6leos; Refrigerantes lubrificantes

Informacé&o sobre fluidos fluidos & base de &gua: para fluidos com >10%
de aditivos, é oferecida somente a repetibilidade

Oleos de baixa viscosidade com viscosidade: 7...40 mm2/s (40 °C)
Oleos de alta viscosidade com viscosidade: 30...68 mm2/s (40 °C)

Temperatura do fluido [°C] -20...100
Min. Berstdruck 150 bar 15 MPa
Resisténcia a pressao 100 bar 10 MPa
Resisténcia contra vacuo [mbar] -1000

Dados elétricos

Tens&o de operagdo V] 18...32 DC; (para SELV/PELV)
Consumo de corrente [mA] <75

Classe de protecéo 1l

Protec¢édo contra inversao de

polaridade sim
Retardo de prontiddo [s] 5
Principio de medida ultrassom
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Entradas reinicio do contador
Saidas totais 2
Sinal de saida sinal de comutagao; sinal de pulso; sinal analégico; IO-Link; sinal de
frequéncia; Sinal de diagndstico; sinal de comutacéo do totalizador

Funcéo elétrica PNP/NPN
Saida abertura / fechamento; (parametrizavel)
Queda de tensdo max. da V] 5
saida de comutagdo DC
Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida 100
de comutacdo DC
Frequéncia de comutacéo [Hz] 0..10000
DC
Corrente da saida analégica [mA] 4..20
Carga max. [Q] 500
Saida de impulso Medicao de vazéo
Protecéo contra curto- .

L sim
circuitos
Versédo da protegdo contra .

) por impulso

curto-circuito
Prote¢&o contra sobrecarga sim

Faixa de medicdo / de ajuste

Alcance de medicdo 0,5...75 I/min 30...4500 I/h 0,104...15,601 m/s 0,03...4,5 m3/h
Escala do display -90...90 I/min -5400...5400 I/h -18,721...18,721 m/s -5,4...5,4 m3/h
Resolucéo 0,1 I/min 21/h 0,001 m/s 0,002 m3/h
Ponto de comutagdo SP 0,9...75 I/min 55...4500 I/h 0,192...15,601 m/s 0,055...4,5 m3/h
Ponto de comutagéo e 0,5...74,6 I/min 32...4477 Ih 0,112...15,521 m/s 0,032...4,477 m3/h
retorno rP

Ponto inicial do sinal -75...60 I/min -4500...3600 I/h -15,604...12,481 m/s -4,5...3,6 m¥h
analégico ASP

Ponto final do sinal analdgico -60...75 I/min -3600...4500 I/h -12,481...15,601 m/s  -3,6...4,5 m3/h
AEP

Sistema de corte para baixa 0,5...3,2 I/min 30...195I/h 0,104...0,676 m/s 0,03...0,195 m3/h
vazéo LFC

Ponto final de frequéncia 15...75 I/min 903...4500 I/h 3,13...15,601 m/s 0,903...4,5 m3h
FEP

Frequéncia no ponto final Hz

FRS P [Hz] 1...10000

Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico

Comprimento do pulso [s] 0,002...2

Valéncia de impulso 0,02...99990000 |

Controle de temperatura

Alcance de medigdo [°C] -20...100

Escala do display [°C] -44..124

Resolucéo [°C] 0,1

Ponto de comutagdo SP [°C] -19,6...100
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Ponto de comutacéo e [°C]

retorno rP -20...99,6

Ponto inicial do sinal [°C] 20,76

analégico

Ponto final do sinal analégico [°C] 4...100

Ponto inicial de frequéncia [°C]

FSp -20...76

Ponto final de frequéncia [°C]

FEP 4...100

Frequéncia no ponto final [Hz]

FRP 1...10000

Precisao | desvios

Controle de fluxo

Precisdo (na area de solugdes de glicol (35%) +(5,0 % MW + 0,5 % MEW)

medic&o) 6leos de alta viscosidade com viscosidade | +(5,0 % MW + 1,0 % MEW)
46mm2/s (40°C)
Oleos de baixa viscosidade com viscosidade (5,0 % MW + 1,0 % MEW)
10mmz2/s (40°C)
agua +(2,0 % MW + 0,5 % MEW)

Repetibilidade +0,2 % MEW

Controle de temperatura

Precisao K] +2,5(Q>5% MEW)

Coeficiente de temperatura
[% de duracédo / 10

‘

Tempos de reacdo

Controle de fluxo
Tempo de resposta [s]

Amortecimento do valor de [s]
processo dAP

Controle de temperatura

Tempo dindmico de [s]
respostas TO5/ T09

Software /| programacao
Funcg@es de diagnostico

Interface de comunicagéo
Tipo de transferéncia
Reviséo 10-Link
SDCI-Padréo

Perfil

Classe de master port exigida

Dados do processo
analégicos
Dados do processo binarios

Tempo min. do ciclo do
processo

[ms]

0,2

<0,25; (dAP =0, T09)

0..5

5,7 /86

deteccao do sentido de fluxo; qualidade do sinal

10-Link
COM2 (38,4 kBaud)
1.1.3
IEC 61131-9: 2013-07

BLOB Binary Large Object transfer
Common - 1&D Identification and Diagnosis
A
3
2
9,6
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Dados do processo 10-Link Funcao Comprimento do bit
(ciclico) totalizador 32
Controle de fluxo 32
controle de temperatura 32
status 4
Saida 1 1
Saida 2 1
DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 1756
Condi¢cdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -20...60
armasenamento - 25..80
Protecéo IP 65; IP 67
Certificacdes / testes
EMC DIN 61326-1:2021
Resisténcia a choques DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Resisténcia a vibragbes DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000Hz)
MTTF [anos] 160
Certificado UL NuUmero de aprovacédo UL 1034
Diretiva de equipamentos sob pode ser utilizada para fluidos do grupo 2;
presséo substancias do grupo de fluidos 1 sob encomenda

Dados mecanicos

Peso [a] 492,8
Invélucro Retangular
Tipo de montagem Comprimento do tubo de entrada 5xDN; Tubos de saida 1xDN
DimensGes [mm] 110 x 48 x 57,8
Materiais involucro: 1.4404 (aco inoxidavel / 316L); Display:

PFA; vedacéo Display: FKM; conector: PBT
Materiais em contato com o Seccéo do tubo: 1.4404 (aco inoxidavel / 316L); Vedagédo
fluido da conex&o do processo: NBR reforco de fibras Junta
Conex&o de processo conexao da rosca G 3/4 rosca externa DN20

Caracteristica da superficie
Ra/Rz das superficies que

entram em contato com as

substancias

Ra<1,25 pm

Displays / elementos de operacao

Display display colorido 1,44", 128 x 128 pixels
funcéo de comutacéo 2 x LED, amarelo
diagnéstico 1 x LED, tricolor

Unidade do display I/min; I/h; m3/h; m/s

Acessoérios

Material incluido Junta 2, Centellen
folha de instrucbes
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Observacoes
Observacoes MW = valor de medicgao
MEW = Valor final da faixa de medicao
o sinal de pulso e do totalizador s6 estdo disponiveis para uma das duas saidas
as especificages de precisdo sdo cumpridas para cobrir a area de aplicagdo completa
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexéo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4, dourado

Conexao

15BN B
/2o outz
N2 BK ouTi

3 5BU .

OUTL/IO-Link: saida de comutacdo Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico
saida de comutacao controle de temperatura
saida de impulso contador de quantidade
Frequencia de saida Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico
Frequencia de saida controle de temperatura
Saida de diagnostico detecgdo do sentido de fluxo / qualidade do sinal
saida de sinal Contadores pré-programaveis

ouT2/InD: saida de comutacdo Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico
saida de comutacgao controle de temperatura
saida de impulso contador de quantidade
saida analégica fluxo
saida analdgica temperatura
Saida de diagnostico detecgdo do sentido de fluxo / qualidade do sinal
saida de sinal Contadores pré-programaveis
Entrada reinicio do contador

Cadificacao de

cores conforme

DIN EN 60947-5-2

Cores dos fios BK= preto
BN= marrom
BU= azul
WH-= branco
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Diagramas e curvas

Informagé&o sobre perda de pressao
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