E70230

Conector

Screw terminals | 6 pcs.
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Area de aplicacdo
Aplicacéo Aplica¢des industriais / automagéo industrial
Dados elétricos
Corrente de carga max. [A] 20; (2,5 mm2)
Condicdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -30...100
Dados mecanicos
Peso [a] 41,7
Materiais pecas condutoras de corrente: liga de cobre estanhado; PA
Méx. torque de aperto [Nm] 0,5

Observacoes

Unidades por embalagem 6 peca

Conexao elétrica

0,2...2,5 mm?; Abisolierlange: 7 mm
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