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CE A 25

Area de aplicacdo
Caracteristica especial sem silicone; Contatos banhados a ouro
Aplicacéo Aplicacdes industriais / automag&o industrial

Sem silicone sim

Dados elétricos
Tens&o de operagéo V] <60 AC/DC
Classe de protecéo I

Capacidade de carga total [A] 4; (...40 °C)
Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90
Temperatura de [°C] 25,55
armazenamento

Umidade de armazenamento  [%)] 10...100
Outras condigdes climéticas 1K22/ DIN 60721-3-1

para o armazenamento
conforme a classe indicada

Protegéo IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dados mecanicos

Peso [l 34,4
Material do invélucro PA 6.6
Material porca latéo, niquelado
Material da vedagéo FKM

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

terminais parafusados: 0,25...1 mm?; Revestimento do cabo: & 3,5...6 mm; AWG 23...17

Conexao elétrica - conector

Conexdo: 1 x M12, angular; codificagdo: A; Contatos: 5, dourado; Corpo: PA 6.6, laranja; Bloqueio: latédo, niquelado; vedacéo: FKM;
Max. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm; Observar valor maximo da contraparte!
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