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Auswerteeinheit fiir Strémungssensoren
VS2000/ 24VDCIEXII1G
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Applikation Strémungstiberwachung; Leitungsiiberwachung

Elektrische Daten

Betriebsspannungstoleranz [%0] -10...10
Betriebsspannung V] 24 DC
Stromaufnahme [mA] 125
Verpolungsfest nein
Bereitschaftsverzogerungszeit  [s] 30

Anzahl Kanéle 1

Elektrische Ausfuhrung Relais
Kontaktbelastbarkeit 4 A (250 V AC cos phi>0,7) ;0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC)
gfrgan!ttf::\rg(stti]%nerwachung Relais zieht bei Stromung an
f;?j:;iri‘]lgci:rcvachung Relais fallt bei Drahtbruch ab
Kurzschlussfest nein
Uberlastfest nein

Software /| Programmierung

Schaltpunktabgleich Potentiometer

Bereichswahl flussig /

. Schiebeschalter
gasformig

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -20...60
Schutzart IP 40
Schutzart Klemmen IP 20

Zulassungen / Prifungen
Zulassung PTB 01 ATEX 2075; IECEx PTB 07.0004
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ATEX Geratekennzeichnung €x 11(1)G [ExiaGa] llC

MTTF [Jahre] 231

Mechanische Daten

Gewicht d] 352,5

Gehéuse Quaderformig

Montageart Tragschienenmontage; (TH35 (EN 60715))
Abmessungen [mm] 78 x 45 x 120

Werkstoffe Kunststoff

Anzeigen | Bedienelemente

Anzeige Funktion 11 x LED
Schaltzustand LED, rot

Elektrischer Anschluss

Erforderliche Absicherung Miniatur-Sicherung geméaR IEC60127-2 Sheet 1; < 5 A; flink; Die
Sicherung aulRerhalb des explosionsgefahrdeten Bereichs platzieren.

Bemerkungen Achtung Der Schaltverstarker muss auf3erhalb des Ex-Bereiches montiert werden!
Empfehlung Nach einem Kurzschluss das Gerat auf sichere Funktion priifen!
Verpackungseinheit 1 Stiick
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Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: 15 x ...2,5 mm?2

Anschluss

1 Strémungsuberwachung

2 Leitungsuiberwachung

Hinweis Miniatur-Sicherung gemaf IEC60127-2 Sheet 1 <5 A flink
Die Sicherung auRerhalb des explosionsgefahrdeten Bereichs platzieren.
Adernfarben :

BN = braun

BU = blau

BK = schwarz

WH = weild

GY = grau

Weitere Daten

Maximalwerte fiir Steuerstromkreis

in Zindschutzart

Eigensicherheit [EEx ia] IIC [EEx ia] IIB [EEX ib] IIC [EEx ib] 1B
Spannung [V] 15,8 15,8 15,8 15,8
Strom [mA] 84 84 84 84
Leistung [mW] 680 680 680 680
AuRere Induktivitat [mH] 1 1 1 1

AuRere Kapazitat [UF] 0,205 1,7 0,205 1,7
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