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Sensor para cilindro com 10-Link
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Caracteristicas do produto
Funcao elétrica PNP/NPN; (parametrizavel)
Saida abertura / fechamento; (parametrizavel)
Interface de comunicacao 1O-Link
Area de aplicacdo
Principio de trabalho sensor Hall; (Fungdo 3D)
Dados elétricos
Tenséo de operacéo V] 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente [mA] <20

Classe de protecao 1
Prote¢é&o contra inversado de
polaridade

Tempo de atraso de [ms]
disponibilidade max.

sim

300

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 2

saidas

Sinal de saida sinal de comutagao; 10-Link
Funcéo elétrica PNP/NPN; (parametrizavel)
Quantidade de saidas digitais 2

Saida abertura / fechamento; (parametrizavel)
Queda de tensdo max. da V] o5

saida de comutagdo DC '

Corrente residual max. [mA] 0,5

Intensidade de corrente [mA]

maxima constante da saida 100

de comutagdo DC
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Frequéncia de comutagéo [Hz] 200
DC

Versdo da protecéo contra

curto-circuito por impulso
Protecéo contra curto- .
L sim
circuitos
Protec¢édo contra sobrecarga sim
Faixa de deteccao
Alcance de medicdo [mm] 50; (dependendo da aplicagéo)
Forca minima de campo [MT] 1
Precisao / desvios
Histerese [mm] 1,25; (parametrizavel)
Repetibilidade [mm] <0,2
Erro de linearidade 10-Link [%0] <5
Resolucéo [mm] 0,01; (dependendo da aplicac¢éo)

Software | programacao

Possibilidades de ajuste dos

parametros pontos de comutagdo; Funcado de contador; fungéo de diagnéstico

Interface de comunicacao 1O-Link
Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)
Revisao IO-Link 1.13
SDCI-Padréo IEC 61131-9 CDV
Perfil Smart Sensor - SSP 4.1.1 Measuring and Switching Sensor, 1 channel
Common - 1&D Identification and Diagnosis
Extension Object detection, switches when value falls
below the setpoint
Function Locator
Function ProductURI
Modo SIO sim
Classe de master port exigida A
Tempo min. do ciclo do [ms] 5
processo
DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 1613
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Protegéo IP 65; IP 67
EMC EN 61000-4-2 -CD/8kV AD
EN 61000-4-3 10 V/m
EN 61000-4-4 2 kv
EN 61000-4-6 Vv
EN 55011 classe B
For¢a de impacto EN 60068-2-75 Ehc 1J
Estabilidade de vibracdo EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 ciclos de frequéncia,

1 oitava / minuto, em 3 eixos
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Resisténcia a choques EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms de meio seno; cada 3 choques
em cada direcao dos 3 eixos de coordenadas
MTTF [anos] 1088
Certificado UL Ta -25...75°C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentacdo Class 2
NuUmero de aprovacédo UL C020
Numero do arquivo UL E174191
Dados mecanicos
Peso 9] 30,8
Montagem embutido
Tipo de montagem elemento de fixagdo com fenda de cabeca combinada / sextavado interno 1,5 SW
Tipo do cilindro cilindro de ranhura T
Materiais involucro: PA; conexdo rapida: aco inoxidavel

Displays / elementos de operacao
Display Status de chaveamento 2 x LED, amarelo SSC1.1 SSC1.2
em operagéo 1x LED, verde

Acessoérios

Material incluido clips para cabos: 1x
borracha de meméria: 1x

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

cabo: 2 m, PUR, @ 2,9 mm; 4 x 0,08 mm?

Conexao
BN Lt
WH
; ouT2
@ _\BK .
'\ OUT1/10-Link
BU
L—
BK: OUT1/10-Link
WH: OouT2
Cores dos fios :
BN = marrom
WH= branco
BK = preto
BU = azul

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 » 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteragdes técnicas sem aviso prévio — PT-BR — MK5904-00 — 27.04.2023 — &



