AC2024

AirBox AS-Interface
AirBox 2DI 2PO M12

47

Ce K

Area de aplicacdo

Aplicagdo Montagem em campo; para a aplicagdo em ambientes Umidos
Dados elétricos

Tenséo de operacéo V] 26,5...31,6 DC

Consumo de corrente max. [mA]
da interface AS

Watchdog integrado sim

150

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e

saidas Quantidade de entradas digitais: 2; quantidade de saidas penumaticas: 2

Quantidade de entradas

digitais 2

Circuito de_ e_ntrada das PNP

entradas digitais

Alimentacéo de sensor das .
AS-i

entradas

Fontes de alimentacéo I\ 20...30

Capacidade de carga max. [mA] 100

das entradas totais

Corrente de entrada High [mA] >3

Corrente de entrada Low [mA] <15

Nivel de comutagéo High V] >10
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Entradas digitais com

resisténcia contra curto- sim

circuito

Saidas

Quantidade de saidas 2

penumaticas

Alimentacéo dos atuadores AS-i

para as saidas

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] 0..55

Aviso sobre a temperatura do na preparacao especial do ar comprimido: < 0 °C

ambiente no caso das seguintes temperaturas ambientes, deve-se observar a redugéo
da carga méaxima de corrente indicada no manual de operagéo.: > 50 °C

Temperatura de [°C]

armazenamento 20..80

Umidade relativa do ar max. [%] 90; (sem condensagao)

Altura méax. acima do nivel do  [m] 2000

mar

Protegéo IP 65

Grau de sujidade 2

Certificacdes | testes

EMC EN 62026-2
EN IEC 61000-6-2
EN IEC 61000-6-4
EN IEC 61326-1

Valor caracteristico AS-i

Modo de enderegamento .

ampliado neo

Perfil mestre AS-i M2; M3; M4

Perfil AS-i S-3.FF

Configuragéo da AS-i E/S [hex] 3

Cddigo ID da AS-i [hex] F.F

Bits de dados bit de dados DO D1 D2 D3
Entradas/saidas I-1 I-2 0-3 0-4

Peso [¢]] 253,5

Invélucro Retangular

Tipo de montagem interface AS-i para FC e partes inferiores do SC

Dimensbes [mm] 103 x 45 x 46

Materiais involucro: PBT

Sistema pneumético 2 x valvula de assento de 3/2 vias

Area de press&o operacional [bar] 2.8

Aviso para a area de presséo incl. possiveis picos de pressdo

operacional

Fluxo de ar em 6/5 bar [I/min] 350

Fluxo de ar em 6/0 bar [I/min] 550

Admite ar comprimido filtrado (5 um); lubrificado (ISO-VG10) ou néo lubrificado

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 » 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteragdes técnicas sem aviso prévio — PT-BR — AC2024-01 — 05.07.2024 — &



AC2024

AirBox AS-Interface
AirBox 2DI 2PO M12

Conector tubular Legris LF 3000/8

Condugéo do ar de exaustdo exaustor com filtro integrado

Displays | elementos de operacao

Display em operagdo LED, verde (AS-i)

Status de chaveamento LED, amarelo (11...12, 03...04)
Conexao elétrica
Conex&o do mddulo Cabo chato
Observacdes
Observacdes Favor observar as informag6es sobre ar comprimido

e EMC/descarga de seguranca em “downloads”

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - soquete I-1

pinos de contato para a subparte do modulo, FK / PG:

Conexdo: M12; codificagdo: A; Contatos: 4

1 2
[+l
5 o - Q,
4 3
Entradas
1 alimentacao do sensor L+
2+4 entrada de dados ligadas internamente em ponte 11

w

alimentacao do sensor L-

Conexao elétrica - soquete I-2
pinos de contato para a subparte do modulo, FK / PG:

Conexdo: M12; codificagdo: A; Contatos: 4

1 2
[+l
5 o - Q,
4 3
Entradas
1 alimentacao do sensor L+
2+4 entrada de dados ligadas internamente em ponte 12
3 alimentacao do sensor L-
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