E40181

Prozessadapter fiir kleine Durchflussmengen
ADAPTBLOCK D10 G1/4 PVC
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Einsatzbereich

Ausfiihrung fur Stromungssensoren SID, SF5
Durchflussbereich [I/min] 0,2...2; ((Sl1xxx); 0,2...3 (SI5xxx); Werksabgleich mit Wasser)
Applikation fur den industriellen Einsatz

Medien Flussige und gasformige Medien
Mediumtemperatur [°C] -25...60

Druckfestigkeit 6 bar 0,6 MPa

Gewicht [0] 404,5

Werkstoffe PVC

Sensorikanschluss M18 x 1,5

Prozessanschluss G 1/4

Zubehor

Lieferumfang Adapter: 1 x G1/4 BSPP, E40099
Dichtungen: 1, U-seal

Bemerkungen Nur in Kombination mit dem Relativmodus des Strdmungssensors nutzbar.
Verpackungseinheit 1 Stiick

ifm electronic gmbh « FriedrichstraBe 1 » 45128 Essen — Technische Anderungen behalten wir uns ohne Ankiindigung vor! — DE-DE — E40181-00 — 11.11.2014 — &



