ANT512

Cabeca de leitura e gravacdo RFID RFID LF
DTRLF MCRWIDUSO01
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1 LED amarelo
2 LED verde
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Area de aplicacdo

Aplicacédo detectar objetos nos equipamentos de transporte
Homologacéo de EUA; Canad&; EU/RED; Austrdlia; China; Taiwan; india; Coreia do Sul;
radiotransmiss&o para Cingapura; Malasia; Gra-Bretanha; Nova Zelandia; México; Brasil; Indonésia
Nota sobre a homologacao A lista de paises que aplicam a Diretiva Europeia 2014/53/UE sobre

de radiotransmisséo equipamentos de radio pode ser encontrada em "Downloads".

Dados elétricos

Tensao de operacéo V] 24 DC
Consumo de corrente [mA] <50
Classe de protecao 1

Frequéncia de operagéo [MHZ] 0,125

Faixa de deteccao

Velocidade de passagem do [m/s]

s <055
pistdo

Distancia da cabega de [mm]
leitura/escrita frontal

Distancia da cabeca de [mm]
leitura/escrita lateral

Distancia para a etiguetade [mm] ler : < 60 ( estatico)
ID gravar : < 55 (estatico )
Etiqueta de referéncia : E80360
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ANT512

Cabeca de leitura e gravacdo RFID RFID LF
DTRLF MCRWIDUSO01

Interface de comunicagéo DATA / DTE10x
Condicdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -20...60
armasenamento - 25..80
Protecao IP 67; IP 69K
CertificacOes | testes
Resisténcia a choques EN 60068-2-29 40g 6 ms

EN 60068-2-27 50 g 11 ms
Resisténcia a vibragbes EN 60068-2-6 209 10..55 Hz
MTTF [anos] 536
Dados mecanicos
Peso [l 185
Invélucro Retangular
Face ativa acessivel em 5 posi¢bes
Dimensées [mm] 40 x 40 x 54
Materiais invllucro: PA; pecas de metal: ago inoxidavel

Displays /| elementos de operacao
Display em operagéo 1 x LED, verde
comunicacao do dia 1 x LED, amarelo

Observacoes

Observacdes Para distancias para outras etiquetas de ID,
consulte a ficha técnica correspondente (E803xx)

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexao: 1 x M12, giratorio, trava; codificacdo: A; Contatos: 4
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Conexao
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