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Modulo de saida para maquinas méveis
ioControl/Out 16/M12
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Area de aplicacdo

Caracteristica especial Contatos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensé&o de operagéo V] 8..32DC
Tensao nominal DC V] 12/24
Consumo de corrente [mA] 188; (24 V DC: 105 mA; maximo: 300 mA)
Prote¢é&o contra inversado de .
. sim
polaridade
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Proteg&o contra sobretenséo sim; (36 V:t<105s)

Entradas/saidas

Quantidade total de entradas

e saidas 16

Sezzgzdade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 16
Saidas totais 16

Quantidade de saidas digitais 16

P_rotef'(;éo contra curto- sim

circuitos

P_rote_géo contra curto- sim

circuitos

Quantidade de saidas PWM 16

Quantidade de saidas PWM-I 8

Software | programacao

Possibilidades de ajuste dos

A CODESYS 2.3
parametros
Funcéo CLP conforme IEC sim
61131-3
Interface de comunicacao CAN
Quantidade de interfaces 2
CAN
Taxa de transmisséo 20 kBit/s... 1 MBit/s
Protocolo CANopen; SAE J1939; protocolo livre
Perfil CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4
Interface CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Configurac@es de fabrica CANL1: 250 kBit/s

CAN2: 250 kBit/s

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -40...85
ammazenamento - 40..85
Umidade relativa do ar max. [%] 90; (sem condensagao)
Altura méx. acima do nivel do  [m] 2000

mar

Protecéo IP 65; IP 67

Grau de sujidade 2
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CertificacOes | testes

EMC UN/ECE-R10 emisséao de interferéncia e 100 V/Im
resisténcia a interferéncia:

DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst

ISO 7637-2 pulso 1 grau de severidade 4 / Estado funcional C
(24 V)
ISO 7637-2 pulso 2a grau de severidade 4 / Estado funcional A (24
V)
ISO 7637-2 pulso 2b grau de severidade 4 / Estado funcional C
(24 V)
ISO 7637-2 pulso 3a grau de severidade 4 / Estado funcional A (24
V)
ISO 7637-2 pulso 3b grau de severidade 4 / Estado funcional A (24
V)
ISO 7637-2 pulso 4 grau de severidade 4 / Estado funcional B (24
V)
ISO 7637-2 pulso 5 grau de severidade 3 / Estado funcional C
(24 V)
ISO 7637-2 pulso 4 grau de severidade 3 / Estado funcional C
az2v)
Resisténcia duradoura ao ISO 16750-3 30 g 6 ms/24.000 choques
choque
Alteracéo rapida da EN 60068-2-30 Calor imido: ciclico 55 °C limite de temperatura superior / 6 ciclos
temperatura EN 60068-2-78 Calor imido: constante 40 °C 93 % rH / Durag&o de teste 21 dias
Resisténcia a vibragbes ISO 16750-3 Test VII Aleatério, instalagdo na carroceria
EN 60068-2-6 Sinus 10...500 Hz / 10 ciclos/eixo, seno
MTTF [anos] 95

Dados mecanicos

Peso [a] 136,5

Invélucro Retangular

Tipo de montagem montagem da parede traseira
Dimensbes [mm] 234 x 76 x 37,2

Materiais invélucro: PA6/6,6; display: PA; Botao: silicone

Displays / elementos de operacao

Display indicacéo de fun¢do e condic¢ao LEDs, multicolor
Parametros de ajuste display LED de 10 segmentos, vermelho /
verde 4 digitos
Elementos operacionais navegacao Botéo de pressdo
Processador Freescale PowerPC 50 MHz
Memodria de trabalho 592 kByte
Memoria de massa 1536 kByte Flash / 1 kByte FRAM

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca
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Conexao elétrica - Alimentacao / interface CAN

Conexdo: 1 x Conector para ligacdo AMP (TE-AMP 1745078-1); Contatos: estanhado
456
o L

GND1
CAN2_L
GND2
VBBs
CAN2_H
VBB2

OO~ WNPR

Conexao elétrica - CAN IN

Conexéo: 1 x M12; codificagéo: A; Contatos: dourado

",

3

CAN IN

Shield
V_CAN
GND_CAN
CAN1_H
CAN1_L

a b wNPF

Conexao elétrica - CAN OUT

Conexéo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: dourado
1 2

CAN OUT

Shield
V_CAN
GND_CAN
CAN1_H
CAN1_L

a b wNPE

Conexao elétrica - Saidas
Conexdo: 8 x M12; codificagdo: A; Contatos: dourado
1 2

[+l

o - Q,

4 3

5

Con. 1...8

n.c.
OuUTn
GND1
OuUTn
n.c.

a b wWwN
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