PG2451

Sensor de pressao com exibicao analégica
PG-250-REB12-MFRKG/US/ P

Artigo descontinuado

Produtos alternativos: PG1401
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possiveis diferengas técnicas.
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Caracteristicas do produto
S;ggzdade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 1; Quantidade de saidas analégicas: 1
Alcance de medigao 0...250 bar 0...3625 psi
Conexéo de processo conexdo da rosca G 1/2 rosca externa
Area de aplicacédo
Caracteristica especial Contatos banhados a ouro
Aplicacéo para aplicagdes industriais
Substancias fluidos liquidos e gasosos
Condicional utilizavel para aplicacédo em fluidos gasosos no caso de pressdes > 25 bar apenas sob encomenda
Temperatura do fluido [°C] -25...80
Min. Berstdruck 1000 bar 14500 psi 100 MPa
Resisténcia a pressao 600 bar 8700 psi 60 MPa
Tipo de presséo presséo relativa

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 + 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteragdes técnicas sem aviso prévio — PT-BR — PG2451-00 — 13.04.2023 — &



PG2451

Sensor de pressao com exibicao analégica
PG-250-REB12-MFRKG/US/ P

Dados elétricos

Tensao de operacéo V] 18...32DC
Consumo de corrente [mA] <70; (24V)

Resisténcia de isolamento MQ]
min.
Classe de protecéo 1

100; (500 V DC)

Protegéo contra inversao de

polaridade sim
Retardo de prontidédo [s] 6
Watchdog integrado sim

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 1; Quantidade de saidas analdgicas: 1

saidas
Saidas
Saidas totais 2
Sinal de saida sinal de comutacao; sinal analdgico; (configuraveis)
Funcéo elétrica PNP/NPN
Quantidade de saidas digitais 1
Saida abertura / fechamento; (parametrizavel)
Queda de tensdo méax. da \Y| 5
saida de comutagdo DC
Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida 250
de comutacdo DC
Frequéncia de comutacéo [Hz]
75

DC
Quantidade de saidas 1
analdgicas
Corrente da saida analégica [mA] 4...20, invertivel; (de escala ajustavel)
Carga max. [Q] (Ub-10V)/20 mA
Protecéo contra curto- .

L sim
circuitos
Versédo da protegdo contra .

L por impulso

curto-circuito
Prote¢&o contra sobrecarga sim

Faixa de medicdo / de ajuste

Alcance de medigao 0...250 bar 0...3625 psi
Ponto de comutagéo SP 1...400 bar 15...5800 psi
Ponto de comutagéo e 0...399 bar 0...5785 psi
retorno rP

Ponto inicial do sinal 0...350 bar 0...5075 psi
analdgico

Ponto final do sinal anal6gico 50...400 bar 725...5800 psi
Em intervalos de 0,5 bar 5 psi

Precisao /| desvios

Precisdo do ponto de ajuste
[% de duragéo]

Repetibilidade [% de duragéo] <+0,1; (nas variagdes de temperatura < 10K; Turn down 1:1)

<+0,6; (Turn down 1:1)
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PG2451

Sensor de pressao com exibicao analégica
PG-250-REB12-MFRKG/US/ P

Desvio de caracteristicas <+0,35(BFSL)/<+0,6 (LS); (Turn down 1:1; BFSL
[% de duragéo] = Best Fit Straight Line (configuragao do valor minimo))

Desvio de histerese

~ <+0,5; (Turndown 1:1)

[% de duragédo]

Estabilidade ao longo do

tempo <+0,1; (Turn down 1:1; por 6 meses)
[% de duragéo]

Coeficiente de temperatura do
ponto zero 105 0700
[% de duragédo / 10 =48 (U

Kl

Coeficiente de temperatura da

amplitude 105 070G
[% de duragdo / 10 0.5, (...

K]
Tempos de reacao
Tempo de resposta [ms] <9
Amortecimento do valor de [s]
processo dAP 0,01..30
Amortecimento da saida [s]
analégica dAA 0.01..30
Tempo da resposta de passo  [ms] o8

saida analdgica

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -20...80
armasenaments - 40..100
Protecao IP 67; IP 69K
EMC EN 61000-4-2 ESD 4 kv CD/8kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kv
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kv
EN 61000-4-6 AF com fio Vv
Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resisténcia a vibragbes DIN EN 60068-2-6 10 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 100
Diretiva de equipamentos sob Boas praticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos
pressao do grupo 2; substancias do grupo de fluidos 1 sob encomenda

Dados mecanicos

Peso a] 563

Dimensbes [mm] 169 x 100 x 57

Materiais 1.4404 (ago inoxidavel / 316L); PA; FKM; PTFE; visor: Vidro de seguranca laminado 4 mm
?I"u"’i‘;i“a's em contato com o Al203 (Ceramica); FKM: 1.4404 (aco inoxidavel / 316L)

Ciclos de pressao min. 100 milhGes

Conex&o de processo conexao da rosca G 1/2 rosca externa

Elemento de

. . sim
estrangulamento disponivel
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PG2451

Sensor de pressao com exibicao analégica
PG-250-REB12-MFRKG/US/ P

Displays /I elementos de operacao

Display Unidade do display 2 x LED, verde
Status de chaveamento LED, amarelo
pontos de comutagéo LED em anel, vermelho
Display de funcdes exibi¢do alfanumérica, vermelho 4 digitos
valores de medigéo Display analégico, 0...350° giratério, ponteiro
nao visivel no estado desenergizado
valores de medigcéo exibi¢do alfanumérica, vermelho 4 digitos
Escala disponivel sim
Area de exibigdo max. 400 bar 5800 psi
ampliavel
Observacoes
Observacoes precisdo do ponto de comutacdo na escala ampliada do display: 1,5 % da amplitude
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4, dourado

O,
Conexéao
1 1
D——L+ L+
_/- 2 4
_/- —/-
-\- 3 L- -\ 3 L—
OUT1 saida de comutagao
ouT2 saida analégica
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