E43005

Flanschplatte fiir Fiillstandsensoren
FLANGE PLATE 100-125 D16
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Einsatzbereich
Ausfuhrung flr kapazitive Fiillstandsensoren LK, LI, LT, LL
Druckfestigkeit 0,5 bar 0,05 MPa

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...80

Mechanische Daten

Gewicht a] 252

Werkstoffe Flansch: Aluminium eloxiert; Uberwurfmutter:
Edelstahl; Distanzhillse: Messing; Klemmring: FKM

Anzugsdrehmoment [Nm] 6...9

Sensorikanschluss Klemmadaption @ 16 mm

Prozessanschluss Flansch

Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stiick

ifm electronic gmbh « FriedrichstraBe 1 » 45128 Essen — Technische Anderungen behalten wir uns ohne Ankiindigung vor! — DE-DE — E43005-00 — 14.11.2012 — &



