MX5050

Sensor de velocidade
MXD41,7/IBPKG/HI0,5/ZH/US

UK
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Caracteristicas do produto

Funcéo elétrica PNP

Saida normalmente aberto

Alcance de deteccao [mm] 1,7; (A utilizacdo de rodas dentadas com outros
madulos influencia a distancia de comutacao e a fase.)

Invélucro Cilindrico

DimensGes [mm] @15/L =60

Dados elétricos

Tensao de operacéo \Y| 10...30 DC

Consumo de corrente [mA] <40

Classe de protecéo 1l

Protec¢é&o contra inversao de

polaridade sim
Funcéo elétrica PNP
Saida normalmente aberto
Queda de tensdo max. da \Y| 1
saida de comutagdo DC
Corrente residual max. [mA] 0,1
Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida 50
de comutagdo DC
Intensidade de corrente [mA]
maxima de pico da saida de 50
comutacao
Frequéncia de comutacdo [Hz] 115000
Do
Protecéo contra curto- .

L sim
circuitos
Protecado contra sobrecarga sim

Faixa de deteccao

Alcance de deteccao [mm] 1,7; (A utilizacdo de rodas dentadas com outros
madulos influencia a distancia de comutacao e a fase.)

Distancia real de comutagdo [mm]
Sr

Distancia de trabalho [mm] 1,38

1,7+10%
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Sensor de velocidade
MXD41,7/IBPKG/HI0,5/ZH/US

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -32...85
Protecao IP 65; IP 68; IP 69K
CertificacOes | testes
EMC EN 61000-4-2 4kV CD/8kV AD
EN 61000-4-3 10 V/Im
EN 61000-4-4 2 kv
EN 61000-4-6 10 V/im
EN 61000-4-8 30 A/m
EN 55011 O classe B
Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-27 30 g 11 ms de meio seno; cada 3 choques
em cada direc&o dos 3 eixos de coordenadas
Alteragdo rapida da EN 60068-2-14 Na TA=-10°C; TB=70°C;t1 =60 min; t2 =<
temperatura 10 s; 20 ciclos
Teste de névoa salina EN 60068-2-52 Kb severidade 5 (4 ciclos de testes)
MTTF [anos] 3659

Dados mecanicos

Peso [0] 49,8

Invélucro Cilindrico
Dimensoes [mm] @15/L=60
Materiais latdo; PA; anel de vedacado: FKM
Méx. torque de aperto [Nm] 7

Médulo de engrenagem [mm] 1,25
Comprimento da haste [mm] 45

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - conector
cabo: 0,5 m, PUR

Conexdo: 1 x M12; codificagéo: A; Contatos: 4
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Conexao
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Diagramas e curvas

sinais de comutacdo

F N
1
B 0 g
F N
1
A, P

desfasagem 90° +/- 20°

ciclo de trabalho 50 % +/- 10 %

A utilizac&o de rodas dentadas com outros médulos influencia a distancia de
comutacéo e a fase.
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