0J5058

Sensor de reflexao difusa a LASER
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Caracteristicas do produto

Tipo de luz luz vermelha
Classe de protecéo do laser 1
Invélucro Retangular

Area de aplicacdo

Caracteristica especial Supresséo de fundo
Principio de funcionamento Sensores de reflexdo difusa
Aplicagdo Para aplicacdo em robdtica, tecnologia de montagem e de manuseio

Dados elétricos
Tensao de operacéo vl 10..30 DC
Consumo de corrente [mA] 13

Classe de protecéo 1l

Protecgédo contra inversao de

polaridade sim
Tipo de luz luz vermelha
Comprimento da onda [nm] 650
Vida util tipica [h] 50000

Saidas
Funcao elétrica PNP
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Saida Comutacao de modo Claro/Escuro; (programavel)
Queda de tensédo méax. da \Y] o5
saida de comutagdo DC '
Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida 200
de comutacdo DC
Frequéncia de comutag&o [Hz] 1000
DC
Protecédo contra curto- .
L sim
circuitos
Versdo da protecao contra .
) por impulso
curto-circuito
Protecédo contra sobrecarga sim
Faixa de deteccao
Alcance [mm] 7...150; (papel branco 200 x 200 mm 90#% remissao)
Alcance de deteccédo do [mm]
objeto branco (90% de 7...150
remissao)
Alcance de deteccéo do [mm]
objeto cinza (18% de 7..55
remisséo)
Alcance de detecgao [mm]
do objeto preto (6% de 7...36
remissao)
Alcance/alcance de detecgao .
S sim
ajustavel
Diametro do menor objeto [mm] 08
reconhecivel '
Didmetro méx. da mancha de [mm] 08
luz '
Supresséo de fundo .
. P sim
disponivel

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -10...60

Protecao IP 67

EMC EN 60947-5-2

Classe de prote¢éo do laser 1

Aviso de protegdo contra atencao: raio laser

laser classe laser: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN /IEC60825-1:2014
Complies with 21 CFR 1040.10 except for
conformance with IEC 60825-1 Ed. 3, as
described in Laser Notice No. 56, dated May
8, 2019.

MTTF [anos] 501

Peso [0] 27,75

Invélucro Retangular

Dimensbes [mm] 35x11x24
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Materiais invélucro: ABS; elemento de fixag&o: zinco moldado
sob pressao; janela LEDs: SEPS; botdo: SEPS

Material da lente protetor frontal:PMMA
Orientagéo da lente oOptica lateral
Displays / elementos de operacao
Display Status de chaveamento 1 x LED, amarelo

em operagéo 1 x LED, verde
Trava eletrbnica sim
Acessorios
Material incluido presilha basica: 1, E20964

Parafusos: 2 x (M3 x 16 mm)
anéis de presséo: 2
Porcas: 2

Observacoes
Observacoes tensao de servico "supply class 2" conforme cULus
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexéo: 1 x M8; codificacéo: A; Contatos: 4
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Diagramas e curvas
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a: Sensor
objeto
c: plano de fundo
x:  sensor de distancia / objeto [mm]
y: distancia minima do objeto / plano de fundo [mm]

curva de precisédo

12

3.
10 /
8

6 L] /

4 / / /

2 J /S
—

—

0 —
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

x:  sensor de distancia / objeto [mm)]

distancia minima do objeto / plano de fundo [mm]

objeto preto (6% de remissao) , fundo branco (90% de remissao)

objeto cinza (18 % de remisséo) , fundo branco (90% de remissao)
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objeto branco (90 % de remissdo) , fundo branco (90% de remissédo)
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