PE2094

Sensor de pressao com display
PE-010-RER14-MFRKG/US/ IE
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LEDs Unidade do display / Status de chaveamento
botdo de programacéo
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Caracteristicas do produto

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 2; Quantidade de saidas analdgicas: 1

saidas
Alcance de medicdo -1...10 bar -14,6...145 psi -0,1...1 MPa
Conexdao de processo conexdo da rosca G 1/4 Rosca interna

Area de aplicacdo

Caracteristica especial Contatos banhados a ouro

Elemento de medig&o célula de medicdo de pressdo com capacidade ceramica
Aplicagdo para aplicagdes industriais

Substancias fluidos liquidos e gasosos

Temperatura do fluido [°C] -25...80

Min. Berstdruck 150 bar 2175 psi 15 MPa
Resisténcia a pressao 75 bar 1087 psi 7,5 MPa
Resisténcia contra vacuo -1000 mbar -0,1 MPa

Tipo de presséo presséo relativa

Dados elétricos
Tens&o de operacéo V] 18...30 DC; (para SELV/PELV)
Consumo de corrente [mA] <35

Resisténcia de isolamento MQ]
min.
Classe de protecéo 1

100; (500 V DC)

Protec¢édo contra inversao de
polaridade

Retardo de prontidédo [s] 0,3

sim
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Watchdog integrado sim

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 2; Quantidade de saidas analégicas: 1

saidas
Saidas totais 2
Sinal de saida sinal de comutacdao; sinal analégico; 10-Link; (configuraveis)
Funcao elétrica PNP/NPN
Quantidade de saidas digitais 2
Saida abertura / fechamento; (parametrizavel)
Queda de tensdo max. da V] 5
saida de comutagdo DC
Intensidade de corrente [mA]
méaxima constante da saida 250
de comutagdo DC
Frequéncia de comutacdo [Hz] <500
DC
Quantidade de saidas 1
analdgicas
Corrente da saida analégica [mA] 4...20; (de escala ajustavel 1:5)
Carga max. [Q] 500
Tensao da saida analdgica V] 0...10; (de escala ajustavel 1:5)
Min. resisténcia de carga [Q] 2000
Protecédo contra curto- .

L sim
circuitos
Versdo da protecéo contra .

) por impulso

curto-circuito
Protecédo contra sobrecarga sim

Faixa de medicao / de ajuste

Alcance de medigao -1...10 bar -14,6...145 psi -0,1...1 MPa

Ponto de comutagdo SP -0,94...10 bar -13,6...145 psi -0,094...1 MPa
Ponto de comutagéo e -0,98...9,96 bar -14,2...144,4 psi -0,098...0,996 MPa
retorno rP

Ponto inicial do sinal -1...8 bar -14,6...116 psi -0,1...0,8 MPa
analégico

Ponto final do sinal analdgico 1...10 bar 14,6...145 psi 0,1...1 MPa

Em intervalos de 0,02 bar 0,2 psi 0,002 MPa

Precisao | desvios

Preciséo do ponto de ajuste

<+0,4; (Turndown 1:1
[% de duragéo] ( )

Repetibilidade [% de duracgéo] <+0,1; (nas variagdes de temperatura < 10K; Turn down 1:1)
Desvio de caracteristicas <+0,25 (BFSL)/<+0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight
[% de duragéo] Line (configurag&o do valor minimo); LS = ajuste de ponto limite)

Desvio de histerese
[% de durago] <#+0,1; (Turn down 1:1)

Estabilidade ao longo do
tempo <+ 0,05; (Turn down 1:1; por 6 meses)
[% de duragéo]
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Coeficiente de temperatura do

ponto zero 02 (25,50
[% de duragédo / 10 2,

K]
Coeficiente de temperatura da
amplitude

. 0,2; (-25...80 °C)
[% de duragéo / 10

K]
Nota Precisdo do ponto de comutacéo, variagdo da curva caracteristica com DNVGL: < + 1%
Tempos de reacao
Tempo de resposta [ms] <15
Tempo de retardo [s] 0..50
programavel dS, dr
Amortecimento do valor de [s] 0.4
processo dAP
Amortecimento da saida [s] 0.4
analégica dAA
Tempo de subida max. da [ms] 3

saida analdgica

Software | programacao

Possibilidades de ajuste dos histerese / janela; abertura / fechamento; atraso de comutacao/
parametros desligamento; Amortecimento; Unidade do display; saida de corrente/tensao

Interface de comunicagao 10-Link

Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)

Revisdo IO-Link 1.1

SDCI-Padrédo IEC 61131-9

Perfil Smart Sensor - SSP 0 Generic Profiled Sensor
Function Device identification
Function Process data variable
Function Device diagnosis

Modo SIO sim

Classe de master port exigida A

Dados do processo 1

analégicos

Dados do processo binarios 2

Tempo min. do ciclo do [ms] 2.3

processo

DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 463

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C]
Temperatura de [°C]
armazenamento

Protecao

CertificacOes | testes

-25...80
-40...100

IP 65; IP 67

EMC DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
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Resisténcia a vibragtes DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)

MTTF [anos] 161

Certificado UL Numero de aprovacéo UL Jo12

Diretiva de equipamentos sob Boas préticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos
presséo do grupo 2; substancias do grupo de fluidos 1 sob encomenda

Dados mecanicos

Peso [a] 236,5

Invélucro Cilindrico

Dimensbes [mm] @ 34/L=90,7

Materiais 1.4404 (ago inoxidavel / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC

?I"u"’l,‘;i"a's em contato com o 1.4404 (aco inoxidavel / 316L); Al203 (99,9 % ceramica); EPDM

Ciclos de pressdo min. 100 milhdes

Max. torque de aperto [Nm] 25...35; (torque recomendado; Depende da lubrificagdo, vedacgéo e nivel de pressao)
Conex&o de processo conexdo da rosca G 1/4 Rosca interna

Elemento de

. . nao (instalacdo posterior
estrangulamento disponivel ( a0 p )

Displays / elementos de operacao

Display Unidade do display 3 x LED, verde (bar, psi, MPa)
Status de chaveamento 2 x LED, amarelo
valores de medicéo exibi¢do alfanumérica, vermelho / verde 4
digitos

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4, dourado

2 1
3'4

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 » 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteragdes técnicas sem aviso prévio — PT-BR — PE2094-00 — 13.04.2023 — &



PE2094

Sensor de pressao com display
PE-010-RER14-MFRKG/US/ IE

Conexéao
1 5 BN L+
/ 2 - WH
_/—-)— ouT2
4 _ BK
A= OUT1
3 . BU
-
OouT1 saida de comutacao ou IO-Link
ouT2 saida de comutacao ou saida analégica
Cadificagao de cores conforme DIN EN 60947-5-2
Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul
WH = branco
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