E12847

AMP-Steckverbinder
SDOGX040--D0000

©
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Einsatzbereich

Applikation Fir den mobilen Einsatz

Elektrische Daten

Betriebsspannung V] 12...24 DC
Schutzklasse 1l

Strombelastbarkeit gesamt [A] 16

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...100
g(?vfjezbtungstemperatur [°C] -15...80

Schutzart IP 65; IP 67; (Gegenstecker gesteckt)
Gewicht ] 31

Werkstoff Griffkdrper TPU, halogenfrei

Werkstoff Dichtung Silikon

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stick

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x AMP-Steckverbinder, gerade; Griffkdrper: TPU, halogenfrei, schwarz; Dichtung: Silikon

321
Anschluss
31 BK
34 BU
6
i€
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