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Sensor ultrassonico
UGB01200020G/US
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Caracteristicas do produto

Alcance de deteccao [mm] 80...1200; (Alvo: 200 x 200 mm)
Invélucro forma construtiva de roscas
Dimensbes [mm] M18 x1/L =60,5

Dados elétricos

Tens&o de operagéo V] 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente [mA] <35

Classe de protecéo 1l

Protecgdo contra inversao de

polaridade sim
Retardo de prontiddo [s] <0,3
Frequéncia do conversor [kHZ] 200

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e

saidas Quantidade de saidas analdgicas: 1

Entrada de sincronizacao nado
Entrada multiplex nado
Saidas totais 1
Quantidade de saidas 1
analdgicas
Tenséo da saida analégica I\ 0...10
Min. resisténcia de carga [Q] 3000
Protec¢éo contra curto- .
S sim
circuitos
Protecao contra sobrecarga sim

Faixa de deteccao

Alcance de deteccao [mm] 80...1200; (Alvo: 200 x 200 mm)
Zona cega [mm] 80

Angulo de abertura cilindrico [°] 14; (x2)

Desvio méax. do angulo de [°]

. +4
90° do sensor / objeto
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Precisao | desvios

Compensacéao de

sim
temperatura
Histerese [%0] <1
Variagdo no ponto de [%0] 25.25
comutacdo B
Erro de linearidade da saida [%0] <1
analdgica
Resolucéo [mm] 2
Nota Os valores indicados sédo atingidos apds um

tempo de aquecimento de no minimo 20 minutos.

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -20...70
Temperatura de [°C] -30..80
armazenamento
Protecao IP 67

CertificacOes | testes

EMC EN 61000-4-2 ESD 4kV CD/8kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 3V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kv
EN 61000-4-6 AF com fio 3V
EN 55011 classe A
Estabilidade de vibracdo EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm de amplitude, duracdo

da vibracéo 5 min., 30 min. cada eixo na
ressonancia ou 55 Hz

Resisténcia a choques EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms de meio seno; cada 3 choques
em cada direc&o dos 3 eixos de coordenadas
MTTF [anos] 211
Certificado UL Ta -20...70 °C
Fontes de alimentacéo Class 2
Numero do arquivo UL E174191
Peso [¢]] 79
Invélucro forma construtiva de roscas
DimensGes [mm] M18x1/L =60,5
Designacéo da rosca M18 x 1
Materiais 1.4404 (ago inoxidavel / 316L); PA; ceramica de vidro epoxi
Max. torque de aperto [Nm] 50

Displays / elementos de operacao

Display Status de chaveamento 1 x LED, amarelo

eco 1 x LED, verde
Material incluido porcas de fixacdo: 2 x M18, aco inoxidavel
Observacoes tensdo de servico "supply class 2" conforme cULus
Unidades por embalagem 1 peca
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Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M12; codificagéo: A; Contatos: 4
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Diagramas e curvas

140
120
100

(@ 160
€
E

1350

[mm] ()

160

E 120 /
100
80

40

-40
60
-80

-100

20 2\ o

1Y
N~ —

(LU NG N

=140
-160

Distancia

faixa de detecgéo
curva de aproximagao
Alvo 200 x 200 mm

50% do alvo no range de deteccdo

Ponto de acionamento
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