IM5142

Sensor analdgico indutivo com 10-Link

IMC4026A2PKG/IO/US
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Caracteristicas do produto

Funcéo elétrica PNP/NPN; (parametrizavel)
Saida abertura / fechamento; (parametrizavel)
Interface de comunicagéo 1O-Link

Invélucro Retangular

DimensGes [mm] 40 x 40 x 54

Dados elétricos

Tensé&o de operagéo V] 15...30 DC
Consumo de corrente [mA] <33
Classe de protecéo I

Protegdo contra inversédo de

polaridade sim

Funcéo elétrica PNP/NPN; (parametrizavel)
Saida abertura / fechamento; (parametrizavel)
Queda de tensdo méax. da \Y| 25

saida de comutagdo DC '

Intensidade de corrente [mA]

maxima constante da saida 100

de comutagdo DC

Frequéncia de comutacéo [Hz] 100

DC
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Tensao da saida analdgica V] 0...10; (linear; inclinacdo: 0,4 V/mm; na aproximagao
frontal e alvo de ago (St37): 90 x 90 x 1 mm)
Min. resisténcia de carga [Q] 2000
Protegédo contra curto- .
S sim
circuitos
Protecado contra sobrecarga sim
Faixa de deteccao
Alcance de medigao [mm] 1...26
Ponto de comutagdo IO-Link  [mm] 3,44...24,2

Precisdo | desvios
Fator de corregdo

Histerese [% de Sr]

Informacé&o sobre a histerese

Erro de linearidade da saida [%0]
analégica

Precisdo de repetibilidade da  [%]
saida analdgica

Coeficiente de temperatura
[%/K vom MEW)]
Derivagéo de temperatura

aco: 1/ aco inoxidavel: 0,7 / latdo: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
3...15
parametrizavel

+ 2; (do valor da faixa de medicéo final)
+ 2; (do valor da faixa de medicéo final)

+0,15

+ 5 %; (do valor da faixa de medicéo final)

Tempos de reacao

Tempo de resposta [ms]

<20

Interface de comunicagdo
Tipo de transferéncia
Reviséo 10-Link
SDCI-Padréo

Perfil

Modo SIO
Classe de master port exigida

Tempo min. do ciclo do
processo

[ms]

Dados do processo 10-Link

(ciclico)

Funcg@es 10-Link (aciclico)

DevicelDs suportados

Nota

Condicdes ambientais

l0-Link
COM2 (38,4 kBaud)
1.1
IEC 61131-9

Generic Profiled Sensor
Identification and Diagnosis

Smart Sensor - SSP 0
Common - I&D

Function Multiple switching signal
Function Teach channel

sim

A

3,2
Funcao Comprimento do bit
valor do processo 16
estado do dispositivo 4
informacdo de comutacao binaria 2

Contador de ciclos de comutacéo; ativador de contador de ciclos; contador de
horas de operacéo; temperatura interna; Indicacdo especifica da aplicagcao

DevicelD
1206
Para mais informacdes consulte o arquivo PDF IODD em "downloads"

Modo de operacao
default

Temperatura ambiente [°C]

Protecéo

-25...80
IP 67

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 » 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteracdes técnicas sem aviso prévio — PT-BR — IM5142-02 — 13.04.2023 — &



IM5142

Sensor analdgico indutivo com 10-Link
IMC4026A2PKGI/IO/US

CertificacOes | testes

EMC EN 61000-4-2 ESD 4 kv CD/8kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kv
EN 61000-4-6 AF com fio oV
EN 55011 classe B
MTTF [anos] 231
Software Embedded incluido sim
Certificado UL Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentacéo Limited Voltage/Current
NuUmero de aprovacédo UL A026
Numero do arquivo UL E174191
Dados mecanicos
Peso [] 157
Invélucro Retangular
Face ativa acessivel em 5 posi¢bes
Montagem nédo embutido
Dimensées [mm] 40 x 40 x 54
Materiais PA; latdo revestido com bronze branco

Displays /| elementos de operacao

Display alvo na area de medicéo 1 x LED, amarelo aceso
alvo fora da area de medicéo 1 x LED, amarelo pisca
em operagdo LED, verde

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - conector

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4

2 1
3!4
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